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Smorjnippel trattform enligt DIN 3405, Form A, rak
Artikelbeskrivning/produktbilder
Beskrivning
Material:
\ /A Stal eller rostfritt stal 1.4305.
b at Utférande:
Forzinkat stal eller rostfritt stal, blankt.
Anmérkning:
4 Trattformad smarjnippel &r i synnerhet [amplig fr en infalld eller forsankt montering.
e g 4 Genom trattformen kan man dven genomfora nddvandig smorjning pé&
N o 4 svartillgéngliga stéllen.
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Artikeldversikt
Bestallningsnr. Form Material Utforande 2 D L L1 SW
grundkropp
K1134.1106100 A stal sexkant M6x1 9 6 7
K1134.1108100 A Stél sexkant M8X1 9 6 9
K1134.1108125 A Stél sexkant M8X1,25 9 6 9
K1134.1110100 A stal sexkant M10x1 9,5 6,5 11
K1134.1118 A Stél sexkant R1/8 9 6 11
K1134.2106100 A rostfritt stal sexkant M6X1 8,2 6 7
K1134.2108100 A rostfritt stal sexkant M8x1 9,5 6,5 9
K1134.2108125 A rostfritt stal sexkant M8x1,25 95 65 9
K1134.2110100 A rostfritt stal sexkant M10X1 9 6 11
K1134.2118 A rostfritt stal sexkant G1/8 9 6 11
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