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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Kropp i rostfritt stål.
Fr.o.m. Ø 14 mm aluminium.
Siktfönster i glas.

Utförande:
Aluminium, anodiserat i svart.

Anmärkning:
Libellerna används som nollindikator eller för att kontrollera det horisontella läget i
till exempel vattenpass, lutningsmätare, mätinstrument och inom maskinbyggnad.
Utmärkt blåskontur och eliminering av den plana parallellaxeln genom den invändiga
blåsringen.
- Känslighet i vinkelminuter på 2 mm blåssträcka
- Klar vätska

Temperaturområde:
-35 °C till +55 °C.

Ritningar

Artikelöversikt

Doslibellkropp

Beställningsnr. Material
grundkropp

D1 H Känslighet

K1156.120710 rostfritt stål 12 6 10'
K1156.120725 rostfritt stål 12 6 25'
K1156.140710 aluminium 14 6,5 10'
K1156.140720 aluminium 14 6,5 20'
K1156.150710 aluminium 15 6,5 10'
K1156.150720 aluminium 15 6,8 20'
K1156.200810 aluminium 20 8,5 10'
K1156.200820 aluminium 20 8,5 20'
K1156.250910 aluminium 25 8,5 10'
K1156.250920 aluminium 25 8,5 20'
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