
Fig. 1
Låset i stängt tillstånd.
Riskfri manövrering med ny typ av handtag – utan klämställen och 
störande kanter.

Fig. 2
Invändig säkerhetsspärr med automatisk säkring.
När man drar i handtaget låses spärren upp.

Fig. 3
Låset i öppet tillstånd. När man släpper handtaget greppar spärren 
igen.

Funktionsprincip säkerhetslås:

Tekniska anvisningar
Spänna snabbt - fixera tillförlitligt

Hållbara och tillförlitliga
Ännu robustare, säkrare och mer användarvänliga. Detta utvecklingsmål har 
vi verkligen nått med den nya generationen. Som användare märker du det 
direkt: De nya snabbspännarna är greppvänliga och stabila.
Samtidigt är de snabba, tillförlitliga och säkra att använda. 
Och tillverkade i högklassiga material som ger den nödvändiga styrkan.

Fördelar:

Imponerade stabilt:
Alla modeller klarar utan problem 300 000 spänncykler

Hållbart:
Högklassiga ledbussningar – inga repor uppstår

Extremt hållbart:
Korrosionsbeständiga genom yta i NITROX resp. rostfritt stål

Lekande lätt:
Den fixerade kulmuttern underlättar spindeljusteringenTillförlitligt:
Konstant kraft vid öppning och stängning

Idealiskt för trånga utrymmen:
Smal form ger plats för säker manövrering

Optimal stabilitet:
Genom den koniska spännarmen med U-profil

Säkert att använda:
Inget fastnar i de släta ytorna

Snabbt och flexibelt:
Lätt att bygga om tack vare många tillbehör

Ergonomiskt och glidsäkert:
Kan utan problem användas med arbetshandskar

Reflexionsfritt:
NITROX-ytan är idealisk för användning med laseranordningar

Säkert att öppna:
Större mellanrum mellan spännarmen och handtaget för att förhindra 
klämskador

Mycket kompatibelt:
Kan monteras i befintliga hål tack vare långhålen

Säkert fixerade och låsta med säkerhetslås:
Det invändiga låssystemet är helt nyutvecklat. Inget hakar i eller 
fastnar. Kan enkelt manövreras med arbetshandskar.


