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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Rostfritt stål 1.4305 eller 1.4401.

Utförande:
Elpolerat.

Anmärkning:
Rostfritt stål 1.4401 som DIN 39.
Roterande handtag passande till handrattar DIN 950.

Ritningar

Artikelöversikt

Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål

Beställningsnr. Stålnyckel Utförande 2 D D1 D4 L L1 L3 SW

K1199.0616050 1.4305 med insexkant M6 16 10 11 50 7 3
K1199.0820064 1.4305 med insexkant M8 20 13 13 64 8 4
K1199.1025080 1.4305 med insexkant M10 25 16 14 80 10 5
K1199.10616050 1.4401 utan insexkant M6 16 11 13 51 5,1 -
K1199.10820064 1.4401 utan insexkant M8 21 14 14 67 8,75 -
K1199.11025080 1.4401 utan insexkant M10 25 16 18 81 9,75 -
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