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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hylsa i stål eller rostfritt stål 1.4303.
Tryckfjäder i rostfritt stål 1.4310.

Utförande:
Hylsa i förnicklat stål. Blankt rostfritt stål.
Blank tryckfjäder.

Anmärkning:
Fjäderhylsor används övervägande som spärr- och positioneringselement.

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

Form D1 L L2 L vid F1 L vid F2 Fjäderkraft
början

F1 ca N

Fjäderkraft
slut

F2 ca N

Fjäderstyvhet
N/mm

K1277.112216 stål A 2,2 16 7,8 12 10,5 2,2 3 0,53
K1277.112608 stål A 2,6 8 3,8 6,5 5,2 1,1 2 0,7
K1277.113012 stål A 3 12 6 9 8,7 6,2 6,8 2
K1277.113016 stål A 3 16 8,5 13 10,7 4,8 8,4 1,6
K1277.113412 stål A 3,4 12 6 9 7,8 5 7 1,69
K1277.113415 stål A 3,4 15 7,3 12 8,2 5,9 13,3 1,95
K1277.114014 stål A 4 14 8 12 9 5 12,3 2,45
K1277.115016 stål A 5 16 8 13 10,4 8 15 2,7
K1277.123016 rostfritt stål A 3 16 8 13 10,6 4,8 8,6 1,6


