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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus och manövrering i zinkgods.
Mutter i mässing.
Tunga i stål.

Utförande:
Hus av stålplåt, förzinkat och blått passiverat
Dämpare svart KTL belagd.
Tunga förzinkad.

Anmärkning:
Särskilt lämplig för stålskåp, skåp i omklädningsrum, skolor, fritidsanläggningar och
industriföretag.

Manövrering:
Den integrerade frihjulsfunktionen erbjuder en hög säkerhetsnivå mot våldsam
manövrering i jämförelse med konventionella vridlås.

Montage:
Vridreglaget kan installeras förmonterat.

OBS!
Optimal funktion garanteras för hänglås med diameter Ø6.0 - Ø8.0 mm.

Ritningar
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Artikelöversikt

Vridreglar frilöpande

Beställningsnr. A L H

K1275.22224 22,4 44 22,4
K1275.22248 24,8 42 22,4
K1275.22304 30,4 45 22,4
K1275.22359 35,9 49 22,4
K1275.22424 42,4 45 22,4


