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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Rostfritt stål 1.4404.

Utförande:
Polerat.

Anmärkning:
Skruvar med tunt skaft bör säkras med ett låselement så att de inte kan försvinna.
Då uppfyller de EU-standarden 2006/42/EG. Med skruvlåsbricka, som finns som
tillval, kan skruven säkras i komponenten innan den skruvas i. Brickan skruvas då på
över gängan och kan sedan röra sig fritt på det tunna skaftet. Skruvens skaft repas
inte på grund av fjäderkrafter. Den kan inte skruvas ur av sig själv i manuell drift.
Men brickan kan tas av från skruven utan skador om man är mycket försiktig.
Sexkantskruvens yta är polerad och dess formgivning är optimerad för användning i
hygienmiljöer. Skruvens huvud är rundat och flänsen har en sluttande utsida. I stället
för störande präglingar och fördjupningar har skruvens huvud en slät yta med en
ytgrovhet på mindre än Ra 0,8. I princip fastnar ingen smuts eller rester av produkter
och rengöringsmedel och den är mycket enkel att rengöra.

På begäran:
Tumgänga, gänglängd, skaftlängd

Tillbehör:
Låsbrickor K1331.

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 D2 B H K L SW

K1330.03X6 rostfritt stål A4 M3 7 2,1 4,5 3 3,8 6 5,5
K1330.03X8 rostfritt stål A4 M3 7 2,1 4,5 3 3,8 8 5,5
K1330.03X10 rostfritt stål A4 M3 7 2,1 4,5 3 3,8 10 5,5
K1330.04X8 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 5 3 4 8 7
K1330.04X10 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 5 3 4 10 7
K1330.04X12 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 5 3 4 12 7
K1330.04X16 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 5 3 4 16 7
K1330.04X20 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 14 3 4 20 7
K1330.04X25 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 14 3 4 25 7
K1330.04X30 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 14 3 4 30 7
K1330.04X35 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 14 3 4 35 7
K1330.04X40 rostfritt stål A4 M4 9,2 3,1 14 3 4 40 7
K1330.05X10 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 6 3,7 4,7 10 8
K1330.05X12 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 6 3,7 4,7 12 8
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 D2 B H K L SW

K1330.05X16 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 6 3,7 4,7 16 8
K1330.05X20 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 6 3,7 4,7 20 8
K1330.05X25 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 16 3,7 4,7 25 8
K1330.05X30 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 16 3,7 4,7 30 8
K1330.05X35 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 16 3,7 4,7 35 8
K1330.05X40 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 16 3,7 4,7 40 8
K1330.05X45 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 16 3,7 4,7 45 8
K1330.05X50 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 16 3,7 4,7 50 8
K1330.06X10 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 7 4 5 10 10
K1330.06X12 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 7 4 5 12 10
K1330.06X16 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 7 4 5 16 10
K1330.06X20 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 7 4 5 20 10
K1330.06X25 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 18 4 5 25 10
K1330.06X30 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 18 4 5 30 10
K1330.06X35 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 18 4 5 35 10
K1330.06X40 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 18 4 5 40 10
K1330.06X45 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 18 4 5 45 10
K1330.06X50 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 18 4 5 50 10
K1330.06X60 rostfritt stål A4 M6 13 4,2 18 4 5 60 10
K1330.08X12 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 9 5,5 6,5 12 13
K1330.08X14 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 9 5,5 6,5 14 13
K1330.08X16 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 9,5 5,5 6,5 16 13
K1330.08X20 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 9,5 5,5 6,5 20 13
K1330.08X25 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 9,5 5,5 6,5 25 13
K1330.08X30 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 22 5,5 6,5 30 13
K1330.08X35 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 22 5,5 6,5 35 13
K1330.08X40 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 22 5,5 6,5 40 13
K1330.08X45 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 22 5,5 6,5 45 13
K1330.08X50 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 22 5,5 6,5 50 13
K1330.08X55 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 9 5,5 6,5 55 13
K1330.08X60 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 22 5,5 6,5 60 13
K1330.08X70 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 22 5,5 6,5 70 13
K1330.08X80 rostfritt stål A4 M8 16,8 6 22 5,5 6,5 80 13
K1330.10X20 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 12 7,3 8,3 20 16
K1330.10X25 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 12 7,3 8,3 25 16
K1330.10X30 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 12 7,3 8,3 30 16
K1330.10X35 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 12 7,3 8,3 35 16
K1330.10X40 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 26 7,3 8,3 40 16
K1330.10X45 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 26 7,3 8,3 45 16
K1330.10X50 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 26 7,3 8,3 50 16
K1330.10X60 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 26 7,3 8,3 60 16
K1330.10X65 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 12 7,3 8,3 65 16
K1330.10X70 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 26 7,3 8,3 70 16
K1330.10X75 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 12 7,3 8,3 75 16
K1330.10X80 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,7 26 7,3 8,3 80 16
K1330.12X25 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 14,5 8,6 10 25 18
K1330.12X30 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 14,5 8,6 10 30 18
K1330.12X35 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 14,5 8,6 10 35 18
K1330.12X40 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 14,5 8,6 10 40 18
K1330.12X45 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 30 8,6 10 45 18
K1330.12X50 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 30 8,6 10 50 18
K1330.12X60 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 30 8,6 10 60 18
K1330.12X70 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 30 8,6 10 70 18
K1330.12X80 rostfritt stål A4 M12 23,8 9,5 30 8,6 10 80 18
K1330.16X30 rostfritt stål A4 M16 29,7 13 19 11,1 12,5 30 24
K1330.16X35 rostfritt stål A4 M16 29,7 13 19 11,1 12,5 35 24
K1330.16X40 rostfritt stål A4 M16 29,7 13 19 11,1 12,5 40 24
K1330.16X45 rostfritt stål A4 M16 29,7 13 19 11,1 12,5 45 24
K1330.16X50 rostfritt stål A4 M16 29,7 13 19 11,1 12,5 50 24
K1330.16X60 rostfritt stål A4 M16 29,7 13 38 11,1 12,5 60 24
K1330.16X70 rostfritt stål A4 M16 29,7 13 38 11,1 12,5 70 24
K1330.16X80 rostfritt stål A4 M16 29,7 13 38 11,1 12,5 80 24
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