Gangjarn i rostfritt stal avlyftbara, vianster

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:
Gangjérn i rostfritt stal 1.4401.
Axel i rostfritt stal 1.4104.

Utforande:
Hogglanspolerat.

Anmarkning:
Gangjérn for ytelement och aluminiumprofiler, avlyftbart. Axelns sida &r forsluten.
Skruvar med forsankt huvud for att minimera smutsavlagringar.

Belastningsvérdena som anges for gangjarnen ar icke bindande riktvarden utan
hansyn till sakerhetsfaktorer och utan nagot ansvar frén var sida. Virdena anges
endast som information och &r ingen juridiskt bindande garanti for egenskaperna.

Belastningsvérdena faststalls i laboratorievillkor. Anvindaren maste sjélv avgora om
gangjarnet dr lampligt for den aktuella anvandningen.

De olika materialen som géngjarnen fasts pd, de olika infastningssétten,
vaderforhallanden och slitage kan péverka de faststallda vardena.
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Artikeloversikt

Gangjarn i rostfritt stal, avlyftbara, vinster
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Gangjarn i rostfritt stal avlyftbara, vianster

Artikeloversikt
Bestéllningsnr. A Al A2 A3 A4 B B2 B3 D1 D2 H H1 F1 F2
N N
K1345.16261515 52 15 15 26 26 48 28 10 6,6 6 16 9 900 625
K1345.16301818 59 17,5 17,5 29,5 29,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1000 710
K1345.16392323 77 22,5 22,5 38,5 38,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 500
K1345.16442525 87 25 25 43,5 43,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 450
K1345.16583333 115 32,5 32,5 57,5 57,5 48 28 10 6,6 6 16 9 1200 350
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