Artikelbeskrivning/produktbilder

Lasbrickor for skruvar med tunt skaft ﬁ‘ﬂ
Beskrivning
Material:

Ritningar

Rostfritt stéal 1.4404.

Utforande:
Polerat.

Anmérkning:

Skruvar med tunt skaft bor sdkras med ett Idselement sa att de inte kan férsvinna.
D& uppfyller de EU-standarden 2006/42/EG. Med skruvlasbricka, som finns som
tillval, kan skruven sékras i komponenten innan den skruvas i. Brickan skruvas da pa
over giangan och kan sedan rora sig fritt pa det tunna skaftet. Skruvens skaft repas
inte pa grund av fidderkrafter. Den kan inte skruvas ur av sig sjalv i manuell drift.
Men brickan kan tas av fran skruven utan skador om man ar mycket forsiktig.
Sexkantskruvens yta ar polerad och dess formgivning &r optimerad for anvandning i
hygienmiljéer. Skruvens huvud &r rundat och flansen har en sluttande utsida. | stéllet
for storande praglingar och fordjupningar har skruvens huvud en slat yta med en
ytgrovhet p& mindre &n Ra 0,8. | princip fastnar ingen smuts eller rester av produkter
och rengoringsmedel och den &r mycket enkel att rengora.
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Material D D1 S
grundkropp
K1331.03 rostfritt stal A4 M3 6 1,5
K1331.04 rostfritt stal A4 M4 8 1,5
K1331.05 rostfritt stal A4 M5 10 1,5
K1331.06 rostfritt stal A4 M6 12 1,5
K1331.08 rostfritt stal A4 M8 16 2
K1331.10 rostfritt stal A4 M10 20 2
K1331.12 rostfritt stal A4 M12 24 2,5
K1331.16 rostfritt stal A4 M16 32 3
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