Ramagneter (skivmagneter) med hal av NdFeB, Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:
NdFeB (neodym).

Utforande:
Forzinkat.

Anmérkning:
Oskéarmat system.

Temperaturomrade:
max. 80 °C.

Montage:

Magneterna kan pressas in, skruvas i eller limmas fast.

Ritningsinformation:
1) Haftyta
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 H Atdragnings- Haftkraft
moment N
max. Nm
K1405.32 B 32 +0,1 10,5 +0,1 2 +0,1 3 42
K1405.38 B 38 0,1 12 0,1 4+0,1 3 110
K1405.48 B 48 +0,2 15 0,1 5+0,1 3 165
K1405.56 B 56 +0,2 15 +0,1 6 +0,1 3 230
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