Magneter med krok (plangripare) av NdFeB
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Magneter med krok (plangripare) av NdFeB

Beskrivning

Material:

Hus och krok i stél.

Magnetkéarna i NdFeB (neodym).

Utforande:

Hus och krok forzinkade.

Anmarkning:

Skarmat system. Med permanentmagnetmaterialet NdFeB 6kar hiftkraften med ca

10-20 % jamfort med SmCo.

Temperaturomrade:

max. 80 °C.

Ritningsinformation:
1) Haftyta

Bestéllningsnr. D D1 D2 H H1 Haftkraft
N
K1402.10 10 10 3 4,5 24 25
K1402.13 13 10 3 4,5 24 60
K1402.16 16 13 35 45 27 95
K1402.20 20 13 35 6 27,5 140
K1402.25 25 13 3,5 7 28 200
K1402.32 32 18,5 4,5 7 38 350
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