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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus i plast (ABS).
Magnetkärna i hård ferrit.

Anmärkning:
Häftmagneterna används ofta på anslagstavlor, whiteboards och magnettavlor.

Temperaturområde:
max. 100 °C.

På begäran:
Magnetkärna i NdFeB (neodym).

Ritningsinformation:
1) Häftyta
2) Magnet
3) Hus

Ritningar

Artikelöversikt

Magneter (häftmagneter) av hård ferrit

Beställningsnr. Färg D D1 H H1 Häftkraft
N

K1398.101 Vit 10,5 9,5 7 1,5 0,7
K1398.161 Vit 16 14,5 7 1,1 1,3
K1398.201 Vit 20 16 7 2,1 1,5
K1398.251 Vit 25 22 8 2,2 10
K1398.301 Vit 30 28 8 2 14
K1398.361 Vit 36 32,5 9 2,2 9,5
K1398.102 Blå 10,5 9,5 7 1,5 0,7
K1398.162 Blå 16 14,5 7 1,1 1,3
K1398.202 Blå 20 16 7 2,1 1,5
K1398.252 Blå 25 22 8 2,2 10
K1398.302 Blå 30 28 8 2 14
K1398.362 Blå 36 32,5 9 2,2 9,5
K1398.103 Röd 10,5 9,5 7 1,5 0,7
K1398.163 Röd 16 14,5 7 1,1 1,3
K1398.203 Röd 20 16 7 2,1 1,5
K1398.253 Röd 25 22 8 2,2 10
K1398.303 Röd 30 28 8 2 14
K1398.363 Röd 36 32,5 9 2,2 9,5
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Färg D D1 H H1 Häftkraft
N

K1398.104 Svart 10,5 9,5 7 1,5 0,7
K1398.164 Svart 16 14,5 7 1,1 1,3
K1398.204 Svart 20 16 7 2,1 1,5
K1398.254 Svart 25 22 8 2,2 10
K1398.304 Svart 30 28 8 2 14
K1398.364 Svart 36 32,5 9 2,2 9,5


