Oljenivaindikatorer med elekirisk niva- och temperaturévervakning ﬁ‘ﬂ
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Beskrivning

Material:

Hus i termoplast glasfiberforstarkt polyamid.
Nivaglas i termoplasten polyamid.

0-ring och packning i gummi (NBR).
Reflektor i PVC-plast.

Flottor i plast.

Skruv och sexkantmutter i stal.

Utférande:

Holje i svart.

Glasklart nivaglas, hog mekanisk stabilitet, bestandigt mot &ldrande.
Vit reflektor.

Réd flottér, med magnetelement. Skruv och sexkantmutter forzinkade.

Anmérkning:

Med oljenivaindikatorerna kan nivén inte bara visas, utan dven registreras via

en reedkontakt. Dessutom kan oljenivaindikatorerna avge en elektrisk signal nar
vétskan i behdllaren nar en temperaturtroskel pa 70 °C.

Nér flottorelementet nar det installda minimivérdet efter att stromkretsen slutits,
avges en elektrisk signal.

Sensorn sitter pa huset, och dess hojd kan justeras for att passa kontrollkraven for
nivan. Minimiuppgiften ligger ca 35 mm fran mitten av undre fastskruven.

Som standard &r reedkontakten utrustad med en slutande kontakt (NO).
Temperaturen dvervakas via en temperaturkontakt (bimetall). Nar den instéllda
temperaturen nés stangs (NO) eller dppnas (NC) stromkretsen beroende pa
modellen.

Nivaglaset bestar av tvé transparenta delar som svetsas samman med ultraljud nar
de monterats ihop. Det garanterar att hela kroppen ar tét.

Maximaltrycket ar 1 bar. Maximalt atdragningsmoment for fastskruvarna ar 5 Nm.
Nivaglaset har hog mekanisk bestandighet och tal mineralolja, bensin, smorjmedel,
petroleum, ldsningsmedel samt de flesta kemiska medel. Kontakt med alkoholhaltiga
losningar och hett vatten ska undvikas.

Temperaturomrade:
Maximal drifttemperatur: 75 °C.

Montage:
Oljenivaindikatorn fasts med flinsmuttrar i tv gdngade M12-hal eller tva hal med @
12,2 mm (= 0,2 mm). Fasthalens axelavstand = L1 +0,3.

Funktioner:

Oljenivdn méts genom ett flottdrelement med en magnet som aktiverar den
elektriska kontakten nér nivavakten "REED” nds. Om oljan sjunker under en viss niva
kan da en elektrisk impuls avges.

Observera:
Starka magnetfalt forsamrar funktionen.

Ritningsinformation:
1) Nivaglas

2) 0-ring

3) Flansmutter M12
4) Hus
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5) Packning
6) Flottor med magnet
7) Banjoskruv M12
8) Reedkontakt
9) Temperatursensor
Ritningar
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Artikeloversikt

Oljenivaindikatorer med elektrisk oljeniva- och temperaturdvervakning

Bestéllningsnr. Utforande 2 B Bi D1 H H1 H2 L L1 L2 L3 L4 SW Antal
féastskruvar

K1427.112712 slutande kontakt 42 45 M12 21 21 80 164 127 91 75 191 19 2

K1427.212712 Oppnande kontakt 42 45 M12 21 21 80 164 127 91 75 191 19 2
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