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Snabbspannare horisontella med vagrat fot och justerbar tryckspindel ﬂ\p

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Stal eller rostfritt stal.

Utférande:

Forzinkat stal.

Blankt rostfritt stal.
Oljebestandigt plasthandtag.

Anmérkning:
| utférandena K1241.02500 och K1241.12500 medfdljer ett tryckstycke i neopren.

Tillbehor:
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K1431

K1241.01000 .
K1241.11000 / /\ K1241.02500
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Snabbspannare horisontella med vagrat fot och justerbar tryckspindel
Ritningar
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Artikeloversikt
Snabbspannare horisontella med vagrit fot och justerbar tryckspindel
Bestallningsnr. Material Halbild Oppningsvinkel Oppningsvinkel Handkraft Hallkraft Hallkraft Spannkraft Spannkraft
grundkropp Hallarm handtag FH F1 F2 F3 F4
N N N N N
K1241.01000 Stal 2 96° 78° 80 500 1000 250 500
K1241.02500 Stél 1 93° 76° 150 1200 2500 400 1000
K1241.03400 Stél 1 90° 72° 200 1400 3400 800 1900
K1241.05000 Stél 1 90° 72° 250 2200 5000 1100 3000
K1241.06000 Stél 2 94° 80° 250 3000 6000 1200 3200
K1241.11000 rostfritt stal 2 96° 78° 80 500 1000 250 500
K1241.12500 rostfritt stal 1 93° 76° 150 1200 2500 400 1000
Bestallningsnr. Material A Al B Bl B2 B3 B4 B5 C CI D H L O L2 M
grundkropp
K1241.01000 Stal 135 25 168 27 93 53 - 2 19 95 52 385 112 37 228 M5x40
K1241.02500 Stél 26 38 28 40 11,2 62 22 25 25 14 55 521 173 61 375 M6x50
K1241.03400 Stél 26 42 31 47 15 9 26 3 34 175 66 665 225 79 486 M8x60
K1241.05000 Stél 412 59 43 59 194 11,4 39 4 45 23 87 90,1 277 108 729 M10x80
K1241.06000 Stél 412 66 413 67 232 132 - 5 59 26 87 1104 308 128 87,2 M12x100
K1241.11000 rostfritt stal 135 25 168 27 93 53 - 2 19 95 52 385 112 37 228 M5x40
K1241.12500 rostfritt stal 26 38 28 40 11,2 62 22 25 25 14 55 521 173 61 375 M6x50
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