Snabbspannare vertikala tungt utforande med fast tryckspindel ﬁqt

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Stal, hardat och passiverat.
Oljebestandigt plasthandtag.

Anmarkning:
Spindelklamma pésvetshar.

Tillbehor:
K1442
K0102
K0103
K1443
K0106
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Snabbspannare vertikala tungt utforande med fast tryckspindel
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Artikeldversikt
Snabbspéannare vertikala, tungt utférande, med fast tryckspindel
Bestallningsnr. Oppningsvinkel Oppningsvinkel Handkraft Hallkraft Spannkraft
Hallarm handtag FH F1 F3
N N N
K1250.007000 205° 130° 300 7000 1400
K1250.012000 195° 130° 500 12000 1400
K1250.014000 195° 130° 500 14000 1850
Bestéllningsnr. Al A3 B B1 B2 B3 C C1 C4 H L L1 M
K1250.007000 45 25 20 10 49,5 10 70 30 50 243 105 51,1 M12x100
K1250.012000 50 25 24 12 56,5 12 85 30 63 279 124 61,1 M12x100
K1250.014000 63 40 32 16 67,5 16 108 38 78 325 158 75 M16x150
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