Bighand stanghandtag i aluminium med handtagsfasten i plast ﬁ‘l‘
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Beskrivning

Produktbeskrivning:

Det omarbetade stanghandtaget Bighand ar extra bekvamt med sin ovala form och
utvalda rorstorlek. Det har en tidlos och elegant design och kan anpassas perfekt till
omgivningen genom de olika fargerna.

Material:

Ovalt rér i aluminium.

Anddelar i polyamid.

Tacklock i termoplast polyamid.
Fasthylsor i rostfritt stal.

Utforande:

Ovalt ror pulverlackerat i svartgrétt (blankt), anodiserat i svart (matt) och anodiserat i
naturfarg (matt).

Anddelar i svartgré RAL 7021.

Técklock i svartgra RAL 7021, renorange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, trafikrod RAL
3020, signalgron RAL 6032 och trafikbla RAL 5017.

Anmérkning:

Féastmaterial ingdr inte i leveransen.

For sékert och permanent faste rekommenderas cylinderskruven med insexkant och
gangsakring.

Temperaturomrade:
Temperatur for kontinuerlig anvéndning max. 100 °C
Kortvarig anvandningstemperatur max. 180 °C.

Montage:

Anddelarnas form gér att stinghandtaget kan fistas bade pa dragsidan och
baksidan. For detta anvands DIN-cylinderskruvar med insexkant eller sexkantskruvar
med géngstorlek M8. Efter monteringen kan tacklocken tryckas fast for hand.
Técklocken har slitsar pa bada sidor for att de ska kunna demonteras utan skador.

P& begéran:
Centrumavstand “A” i speciella langder.

Tillbehor:

K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN EN ISO 4762 med géngsékring
K0869 Cylinderskruvar med insexkant, DIN EN ISO 4762 utokade

K0871 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN EN I1SO 4017

K1145 Sexkantmuttrar DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

K0868 Brickor DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
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Artikeldversikt
Stanghandtag Bighand
Bestéllningsnr. Farg Grundkroppens Farg A B D H L Barformaga
ovalt ror yta skydd N
K1445.1801 svartgratt pulverbelagd svartgra RAL 7021 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2001 svartgratt pulverbelagd svartgra RAL 7021 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2501 svartgratt pulverbelagd svartgra RAL 7021 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3001 svartgratt pulverbelagd svartgra RAL 7021 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3501 svartgratt pulverbelagd svartgra RAL 7021 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4001 svartgratt pulverbelagd svartgra RAL 7021 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5001 svartgratt pulverbelagd svartgra RAL 7021 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.6001 svartgratt pulverbelagd svartgra RAL 7021 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1802 svartgratt pulverbelagd orange RAL 2004 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2002 svartgratt pulverbelagd orange RAL 2004 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2502 svartgratt pulverbelagd orange RAL 2004 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3002 svartgratt pulverbelagd orange RAL 2004 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3502 svartgratt pulverbelagd orange RAL 2004 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4002 svartgratt pulverbelagd orange RAL 2004 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5002 svartgratt pulverbelagd orange RAL 2004 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.6002 svartgratt pulverbelagd orange RAL 2004 600 392 8 755 6334 1000
K1445.18016 svartgratt pulverbelagd rapsgul RAL 1021 180 392 8 755 2134 1000
K1445.20016 svartgratt pulverbelagd rapsgul RAL 1021 200 392 8 755 2334 1000
K1445.25016 svartgratt pulverbelagd rapsgul RAL 1021 250 392 8 755 2834 1000
K1445.30016 svartgratt pulverbelagd rapsgul RAL 1021 300 392 8 755 3334 1000
K1445.35016 svartgratt pulverbelagd rapsgul RAL 1021 350 392 8 755 3834 1000
K1445.40016 svartgratt pulverbelagd rapsgul RAL 1021 400 392 8 755 4334 1000
K1445.50016 svartgratt pulverbelagd rapsgul RAL 1021 500 392 8 755 5334 1000
K1445.60016 svartgratt pulverbelagd rapsgul RAL 1021 600 392 8 755 6334 1000
K1445.18084 svartgratt pulverbelagd trafikrott RAL 3020 180 392 8 755 2134 1000
K1445.20084 svartgratt pulverbelagd trafikrgtt RAL 3020 200 392 8 755 2334 1000
K1445.25084 svartgratt pulverbelagd trafikrott RAL 3020 250 392 8 755 2834 1000
K1445.30084 svartgratt pulverbelagd trafikrott RAL 3020 300 392 8 755 3334 1000
K1445.35084 svartgratt pulverbelagd trafikrgtt RAL 3020 350 392 8 755 3834 1000
K1445.40084 svartgratt pulverbelagd trafikrott RAL 3020 400 392 8 755 4334 1000
K1445.50084 svartgratt pulverbelagd trafikrott RAL 3020 500 392 8 755 5334 1000
K1445.60084 svartgratt pulverbelagd trafikrétt RAL 3020 600 392 8 755 6334 1000
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Farg Grundkroppens Farg A B D H L Barformaga
ovalt ror yta skydd N
K1445.18086 svartgratt pulverbelagd signalgron RAL 6032 180 392 8 755 2134 1000
K1445.20086 svartgratt pulverbelagd signalgron RAL 6032 200 392 8 755 2334 1000
K1445.25086 svartgratt pulverbelagd signalgron RAL 6032 250 392 8 755 2834 1000
K1445.30086 svartgratt pulverbelagd signalgron RAL 6032 300 392 8 755 3334 1000
K1445.35086 svartgratt pulverbelagd signalgron RAL 6032 350 392 8 755 3834 1000
K1445.40086 svartgratt pulverbelagd signalgron RAL 6032 400 392 8 755 4334 1000
K1445.50086 svartgratt pulverbelagd signalgron RAL 6032 500 392 8 755 5334 1000
K1445.60086 svartgratt pulverbelagd signalgron RAL 6032 600 392 8 755 6334 1000
K1445.18087 svartgratt pulverbelagd bla RAL 5017 180 392 8 755 2134 1000
K1445.20087 svartgratt pulverbelagd bla RAL 5017 200 392 8 755 2334 1000
K1445.25087 svartgratt pulverbelagd bla RAL 5017 250 392 8 755 2834 1000
K1445.30087 svartgratt pulverbelagd bla RAL 5017 300 392 8 755 3334 1000
K1445.35087 svartgratt pulverbelagd bla RAL 5017 350 392 8 755 3834 1000
K1445.40087 svartgratt pulverbelagd bla RAL 5017 400 392 8 755 4334 1000
K1445.50087 svartgratt pulverbelagd bla RAL 5017 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.60087 svartgratt pulverbelagd bla RAL 5017 600 392 8 755 6334 1000
K1445.180011 svart eloxerad svartgra RAL 7021 180 392 8 755 2134 1000
K1445.200011 svart eloxerad svartgra RAL 7021 200 392 8 755 2334 1000
K1445.250011 svart eloxerad svartgra RAL 7021 250 392 8 755 2834 1000
K1445.300011 svart eloxerad svartgra RAL 7021 300 392 8 755 3334 1000
K1445.350011 svart eloxerad svartgra RAL 7021 350 392 8 755 3834 1000
K1445.400011 svart eloxerad svartgra RAL 7021 400 392 8 755 4334 1000
K1445.500011 svart eloxerad svartgra RAL 7021 500 392 8 755 5334 1000
K1445.600011 svart eloxerad svartgra RAL 7021 600 392 8 755 6334 1000
K1445.180012 svart eloxerad orange RAL 2004 180 392 8 755 2134 1000
K1445.200012 svart eloxerad orange RAL 2004 200 392 8 755 2334 1000
K1445.250012 svart eloxerad orange RAL 2004 250 392 8 755 2834 1000
K1445.300012 svart eloxerad orange RAL 2004 300 392 8 755 3334 1000
K1445.350012 svart eloxerad orange RAL 2004 350 392 8 755 3834 1000
K1445.400012 svart eloxerad orange RAL 2004 400 392 8 755 4334 1000
K1445.500012 svart eloxerad orange RAL 2004 500 392 8 755 5334 1000
K1445.600012 svart eloxerad orange RAL 2004 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1800116 svart eloxerad rapsgul RAL 1021 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2000116 svart eloxerad rapsgul RAL 1021 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2500116 svart eloxerad rapsgul RAL 1021 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3000116 svart eloxerad rapsgul RAL 1021 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3500116 svart eloxerad rapsgul RAL 1021 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4000116 svart eloxerad rapsgul RAL 1021 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5000116 svart eloxerad rapsgul RAL 1021 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.6000116 svart eloxerad rapsgul RAL 1021 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1800184 svart eloxerad trafikrott RAL 3020 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2000184 svart eloxerad trafikrott RAL 3020 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2500184 svart eloxerad trafikrott RAL 3020 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3000184 svart eloxerad trafikrott RAL 3020 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3500184 svart eloxerad trafikrott RAL 3020 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4000184 svart eloxerad trafikrott RAL 3020 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5000184 svart eloxerad trafikrott RAL 3020 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.6000184 svart eloxerad trafikrott RAL 3020 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1800186 svart eloxerad signalgron RAL 6032 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2000186 svart eloxerad signalgron RAL 6032 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2500186 svart eloxerad signalgron RAL 6032 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3000186 svart eloxerad signalgron RAL 6032 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3500186 svart eloxerad signalgron RAL 6032 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4000186 svart eloxerad signalgron RAL 6032 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5000186 svart eloxerad signalgron RAL 6032 500 392 8 755 5334 1000
K1445.6000186 svart eloxerad signalgron RAL 6032 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1800187 svart eloxerad bla RAL 5017 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2000187 svart eloxerad bla RAL 5017 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2500187 svart eloxerad bla RAL 5017 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3000187 svart eloxerad bla RAL 5017 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3500187 svart eloxerad bla RAL 5017 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4000187 svart eloxerad bla RAL 5017 400 392 8 755 4334 1000
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Farg Grundkroppens Farg A B D H L Barformaga
ovalt ror yta skydd N

K1445.5000187 svart eloxerad bla RAL 5017 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.6000187 svart eloxerad bla RAL 5017 600 392 8 755 6334 1000
K1445.180031 natur eloxerad svartgra RAL 7021 180 392 8 755 2134 1000
K1445.200031 natur eloxerad svartgra RAL 7021 200 392 8 755 2334 1000
K1445.250031 natur eloxerad svartgra RAL 7021 250 392 8 755 2834 1000
K1445.300031 natur eloxerad svartgra RAL 7021 300 392 8 755 3334 1000
K1445.350031 natur eloxerad svartgra RAL 7021 350 392 8 755 3834 1000
K1445.400031 natur eloxerad svartgra RAL 7021 400 392 8 755 4334 1000
K1445.500031 natur eloxerad svartgra RAL 7021 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.600031 natur eloxerad svartgra RAL 7021 600 392 8 755 6334 1000
K1445.180032 natur eloxerad orange RAL 2004 180 392 8 755 2134 1000
K1445.200032 natur eloxerad orange RAL 2004 200 392 8 755 2334 1000
K1445.250032 natur eloxerad orange RAL 2004 250 392 8 755 2834 1000
K1445.300032 natur eloxerad orange RAL 2004 300 392 8 755 3334 1000
K1445.350032 natur eloxerad orange RAL 2004 350 392 8 755 3834 1000
K1445.400032 natur eloxerad orange RAL 2004 400 392 8 755 4334 1000
K1445.500032 natur eloxerad orange RAL 2004 500 392 8 755 5334 1000
K1445.600032 natur eloxerad orange RAL 2004 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1800316 natur eloxerad rapsgul RAL 1021 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2000316 natur eloxerad rapsgul RAL 1021 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2500316 natur eloxerad rapsgul RAL 1021 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3000316 natur eloxerad rapsgul RAL 1021 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3500316 natur eloxerad rapsgul RAL 1021 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4000316 natur eloxerad rapsgul RAL 1021 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5000316 natur eloxerad rapsgul RAL 1021 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.6000316 natur eloxerad rapsgul RAL 1021 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1800384 natur eloxerad trafikrott RAL 3020 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2000384 natur eloxerad trafikrott RAL 3020 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2500384 natur eloxerad trafikrott RAL 3020 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3000384 natur eloxerad trafikrott RAL 3020 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3500384 natur eloxerad trafikrott RAL 3020 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4000384 natur eloxerad trafikrott RAL 3020 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5000384 natur eloxerad trafikrott RAL 3020 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.6000384 natur eloxerad trafikrott RAL 3020 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1800386 natur eloxerad signalgron RAL 6032 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2000386 natur eloxerad signalgron RAL 6032 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2500386 natur eloxerad signalgron RAL 6032 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3000386 natur eloxerad signalgron RAL 6032 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3500386 natur eloxerad signalgron RAL 6032 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4000386 natur eloxerad signalgron RAL 6032 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5000386 natur eloxerad signalgron RAL 6032 500 39,2 8 755 5334 1000
K1445.6000386 natur eloxerad signalgron RAL 6032 600 392 8 755 6334 1000
K1445.1800387 natur eloxerad bla RAL 5017 180 392 8 755 2134 1000
K1445.2000387 natur eloxerad blé RAL 5017 200 392 8 755 2334 1000
K1445.2500387 natur eloxerad bla RAL 5017 250 392 8 755 2834 1000
K1445.3000387 natur eloxerad bla RAL 5017 300 392 8 755 3334 1000
K1445.3500387 natur eloxerad bla RAL 5017 350 392 8 755 3834 1000
K1445.4000387 natur eloxerad bla RAL 5017 400 392 8 755 4334 1000
K1445.5000387 natur eloxerad bla RAL 5017 500 392 8 755 5334 1000
K1445.6000387 natur eloxerad bla RAL 5017 600 392 8 755 6334 1000
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