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cylindriskt lasstift, lasspar och lasmutter
Artikelbeskrivning/produktbilder

Fixering Fixering
med bussning: utan bussning:

Instéliningsbult

|
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|
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Beskrivning

Material:
Stalutforande:
Lasstift hardat: Hallfasthetsklass 5.8.

Utforande i rostfritt stal:
Lasstift hardat: Gangad hylsa 1.4305. Lasstift 1.4034.

Svampformad knopp i svartgré termoplast.

Utférande:
Stalutforande:
Lasstift hérdat, slipat och brunerat.

Utforande i rostfritt stal:
Lasstift hardat, slipat och brunerat.

Anmérkning:

Premiuminstéliningsbultarna utmérker sig genom hdgre tillverkningskrav pa
installningsbulten och den gangade hylsan. Dessutom har den gdngade hylsan

en centrering som kan anvéndas for att 6ka positioneringsnoggrannheten.
Installningsbultarna anvéands dar sparrlaget inte far forskjutas av tvérkrafter. Man
maste dra ut bulten manuellt for att kunna andra spérrldget. Vid hoga tvarkrafter ska
centreringsansatsen anvandas.

Montage:
Om centreringen for den gingade hylsan anvénds, bor man gora halet i fastdelen
innan géangan skars.

P& begéran:
Specialutféranden och distansringar.

Tillbehor:
Passande bussning cylindrisk KO736..
Lasmutter K0700....
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Artikeldversikt
Bestallningsnr.  Form Material D D1 D2 D3 D4 D5 L L1L2L3L4 Slag SW1 SW2 Fx30° Fjaderkraft  Fjaderkraft
grundkropp S borjan slut
F1caN F2caN
K0736.44105 D stal 5 Mioxt 21 8 6 6-0,01/-0,02 435177153 5 13 17 1,3 5 12
K0736.44206 D stél 6 Mi2xi5 25 10 85 85-0,01/-003 51,7208 173 6 14 19 1,8 6 14
K0736.44308 D stal 8 Mi6x1,5 33 135 11 11-0,01/-0,03 68 2610234 8 19 24 2,3 15 35
K0736.44410 D stal 10 M20x1,5 33 17 11  11-0,01/-0,03 74 2812254 10 22 30 2,8 15 34
K0736.404105 D rostfrittstal 5 M10x1 21 8 6 6-0,01/-0,02 43517 7153 5 13 17 1,3 5 12
K0736.404206 D rostfrittstal 6 M12x1,5 25 10 85 8,5-0,01/-003 51,7208 173 6 14 19 1,8 6 14
K0736.404308 D rostfritt stal 8 M16x1,5 33 13,5 11 11-0,01/-0,03 68 2610234 8 19 24 2,3 15 35
K0736.404410 D rostfritt stal 10 M20x1,5 33 17 11 11 -0,01/-0,03 74 2812254 10 22 30 2,8 15 34
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