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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål.

Utförande:
Förzinkat.

Anmärkning:
Gaffelhuvudsmotstyckena och gaffellänkarna DIN 71752 kan kombineras.
Produkterna används främst för kopplingar som ska utjämna en förskjutning i en viss
riktning.

Ritningar

Artikelöversikt

Gaffelhuvudsmotstycken i stål

Beställningsnr. A A1 B D1 D2 F G L1 L2 L3 L4

K1460.0406 8 8 4 4 M4 0,5 6 21 16 6 10
K1460.0507 10 10 5 5 M5 0,5 7,5 26 20 8 12,5
K1460.0609 12 12 6 6 M6 0,5 9 31 24 11 15
K1460.0812 16 16 8 8 M8 0,5 12 42 32 14 20
K1460.1015 20 20 10 10 M10 0,5 15 52 40 18 25
K1460.1218 24 24 12 12 M12 0,5 18 62 48 22 30
K1460.1421 27 27 14 14 M14 1 21 72 56 25 35
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Artikelöversikt

Beställningsnr. A A1 B D1 D2 F G L1 L2 L3 L4

K1460.1624 32 32 16 16 M16 1 24 83 64 30 40


