Kontaktanslutning med skruvanslutning, Form B

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Hus i TPU.Kabelholje i PUR.
Réfflad mutter i méssing.
Kontakter i brons.

Utférande:

Fortennad rafflad mutter.
Forgyllida kontakter.
5-polig

A-kodad.

Skdrmad.

Anmérkning:

Passar for kabelkedja.

Tekniska data
/) 2 Tvarsnitt: 5 x 0,34 mm?
Spanning: U max. 60 V
2
O g 20 Strom: | max. 4 A
@) O5 O 'e) 05 'e) Isolationsmotsténd: > 1GQ
o) 3 o 1 Antal anslutningscykler: max. 100
d 4 Nedsmutsningsgrad: 3

Kapslingsklass: IP67

Anvéndning:

Tillbehor for snabbspénnare med kraftsensor K1463.

Kontaktanslutning med skruvanslutning Kontaktanslutningen omsluter kabeln.
PVC-, silikon- och halogenfri kabel.

Kontaktanslutningar med skruvanslutning och kabel anvands som anslutningskabel

for sensorer och mandverdon.

Kabelns avskarmning skyddar mot yttre storningar och ger en felfri signaléverforing.

Temperaturomrade:
Fast: -50 °C till +80 °C
Roérlig: -25 °C till +80 °C

Kabelkedja: -25 °C till +80 °C

Ritningsinformation:
1) Hona

1 = brun (BN)
2 = vit (WH)
3 =bla (BU)
4 = svart (BK)
5=gréa (GY)
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form B1 D1 D3 G1 H1 L1 P Antal
ledare x

ledardiameter

K1482.1225X2000 B 15,5 14,5 6 M12X1 28,35 38,25 2000 5X0,34 mm?

K1482.1225X5000 B 15,5 14,5 6 M12X1 28,35 38,25 5000 5X0,34 mm?

K1482.1225X10000 B 15,5 14,5 6 M12X1 28,35 38,25 10000 5X0,34 mm?
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