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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Rostfritt stål 1.4404

Utförande:
Polerat.

Anmärkning:
Sexkantskruvens yta är polerad och dess utformning är optimerad för användning i
hygienmiljöer.
Skruvens huvud är rundat och flänsen har en sluttande utsida.
I stället för störande präglingar och fördjupningar har skruvens huvud en slät yta
med en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8 µm.
I princip fastnar ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel, och den
är mycket enkel att rengöra.

Tillbehör:
För att dra åt och lossa skruvarna utan skador rekommenderar vi att man använder
U-nyckel i kombination med påsticksskyddet (K1362).

Ritningar

Artikelöversikt

Sexkantskruvar i rostfritt stål i Hygienic DESIGN

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 H K L SW

K1411.03X06 rostfritt stål A4 M3 7 3 3,8 6 5,5
K1411.03X08 rostfritt stål A4 M3 7 3 3,8 8 5,5
K1411.03X10 rostfritt stål A4 M3 7 3 3,8 10 5,5
K1411.03X12 rostfritt stål A4 M3 7 3 3,8 12 5,5
K1411.03X16 rostfritt stål A4 M3 7 3 3,8 16 5,5
K1411.04X06 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 6 7
K1411.04X08 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 8 7
K1411.04X10 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 10 7
K1411.04X12 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 12 7
K1411.04X16 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 16 7
K1411.04X20 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 20 7
K1411.04X25 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 25 7
K1411.04X30 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 30 7
K1411.04X35 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 35 7
K1411.05X08 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 8 8
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Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 H K L SW

K1411.05X10 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 10 8
K1411.05X12 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 12 8
K1411.05X16 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 16 8
K1411.05X20 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 20 8
K1411.05X25 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 25 8
K1411.05X30 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 30 8
K1411.05X35 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 35 8
K1411.06X08 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 8 10
K1411.06X10 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 10 10
K1411.06X12 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 12 10
K1411.06X16 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 16 10
K1411.06X20 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 20 10
K1411.06X25 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 25 10
K1411.06X30 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 30 10
K1411.06X35 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 35 10
K1411.06X40 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 40 10
K1411.06X45 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 45 10
K1411.06X50 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 50 10
K1411.06X55 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 55 10
K1411.06X60 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 60 10
K1411.06X65 rostfritt stål A4 M6 13 4 5 65 10
K1411.08X12 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 12 13
K1411.08X14 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 14 13
K1411.08X16 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 16 13
K1411.08X20 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 20 13
K1411.08X25 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 25 13
K1411.08X30 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 30 13
K1411.08X35 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 35 13
K1411.08X40 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 40 13
K1411.08X45 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 45 13
K1411.08X50 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 50 13
K1411.08X55 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 55 13
K1411.08X60 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 60 13
K1411.08X65 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 65 13
K1411.08X70 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 70 13
K1411.08X75 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 75 13
K1411.08X80 rostfritt stål A4 M8 16,8 5,5 6,5 80 13
K1411.10X16 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 16 16
K1411.10X20 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 20 16
K1411.10X25 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 25 16
K1411.10X30 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 30 16
K1411.10X35 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 35 16
K1411.10X40 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 40 16
K1411.10X45 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 45 16
K1411.10X50 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 50 16
K1411.10X55 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 55 16
K1411.10X60 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 60 16
K1411.10X65 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 65 16
K1411.10X70 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 70 16
K1411.10X75 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 75 16
K1411.10X80 rostfritt stål A4 M10 20,6 7,3 8,3 80 16
K1411.05X60 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 60 8
K1411.03X20 rostfritt stål A4 M3 7 3 3,8 20 5,5
K1411.03X25 rostfritt stål A4 M3 7 3 3,8 25 5,5
K1411.03X30 rostfritt stål A4 M3 7 3 3,8 30 5,5
K1411.04X40 rostfritt stål A4 M4 9,2 3 4 40 7
K1411.05X40 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 40 8
K1411.05X45 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 45 8
K1411.05X50 rostfritt stål A4 M5 10,5 3,7 4,7 50 8
K1411.12X25 rostfritt stål A4 M12 23,8 8,6 10 25 18
K1411.12X30 rostfritt stål A4 M12 23,8 8,6 10 30 18
K1411.12X35 rostfritt stål A4 M12 23,8 8,6 10 35 18
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Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 H K L SW

K1411.12X40 rostfritt stål A4 M12 23,8 8,6 10 40 18
K1411.12X45 rostfritt stål A4 M12 23,8 8,6 10 45 18
K1411.12X50 rostfritt stål A4 M12 23,8 8,6 10 50 18
K1411.12X60 rostfritt stål A4 M12 23,8 8,6 10 60 18
K1411.16X30 rostfritt stål A4 M16 29,7 11,1 12,5 30 24
K1411.16X35 rostfritt stål A4 M16 29,7 11,1 12,5 35 24
K1411.16X40 rostfritt stål A4 M16 29,7 11,1 12,5 40 24
K1411.16X45 rostfritt stål A4 M16 29,7 11,1 12,5 45 24
K1411.16X50 rostfritt stål A4 M16 29,7 11,1 12,5 50 24
K1411.16X60 rostfritt stål A4 M16 29,7 11,1 12,5 60 24
K1411.20X40 rostfritt stål A4 M20 36 15 16,3 40 30
K1411.20X45 rostfritt stål A4 M20 36 15 16,3 45 30
K1411.20X50 rostfritt stål A4 M20 36 15 16,3 50 30
K1411.20X60 rostfritt stål A4 M20 36 15 16,3 60 30


