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Certifikat:

UL

CCC

EAC

Säkerhetsutvärdering:

B10d Öppnare (NC) 2.000.000

B10d Slutare (NO) 1.000.000

Brukstid 20 år

Kopplingsfrekvens c 120/h

Föreskrifter EN ISO 13849-1

Anmärkning

Allmänna data:

Föreskrifter EN 60947-5-1, BG-GS-ET-15

Överenstämmelse med direktiv (J/N) Ja

Material i hus Zinkgjutgods

Material i kontakter Silver-nickel-legering 10

Husfärg Silver

Mekaniska data:

Anslutningstyp Kontakt M12 eller ledning

Kontakt M12, 8-polig, A-kodad

Ledning Ledningslängd 3 meter

Anslutningstvärsnitt Min. 0,5 mm² / max. 1 mm²

Mekanisk livslängd > 1 000 000 kopplingscykler

Anmärkning Alla uppgifter för anslutningstvärsnittet gäller inklusive ledarändarnas hylsor

Extragångjärn (J/N) Nej

Kopplingsvinkel 3° från inställd nollpunkt

Monteringsanslag (J/N) Ja

Omgivningsvillkor:

Omgivningstemperatur Min. -25°C / max. -65°C

Kapslingsklass IP65 enligt IEC 60529

Elektriska data:

Kopplingselementets utförande Slutande (NO), öppnande (NC)

Kopplingsprincip Trögverkande kontakt

Antal hjälpkontakter 1 st.

Antal säkerhetskontakter 2 st.

Märkdriftström/-spänning Ie / Ue: 2 A / 230 VAC och 1 A 24 VDC ledningsvarianter 
1 A / 24 VDC M12-kontakt 8-polig

Märkstötspänningshållfasthet U imp 2,5 kV ledningsvarianter 
0,5 kV M12-Stecker 8-polig

Märkisolationsspänning Ui 300 V ledningsvarianter 
30 V M12-kontakt 8-polig (PELV motsv. DIN EN 60204-1)

Tekniska anvisningar för säkerhets-gångjärnsbrytare 
K1499 / K1501
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Öppnande kontakt

Kontakterna visas med stängd skyddsanordning.

Anmärkning till kontaktschema:

Slutande kontakt

Ej manövrerad

Öppnande kontakt med tvångsöppning

Manövrerad

3° (10°) 180°
11-12
23-24
31-32

P

P

Kontakten sluten

Anmärkning till diagram över kopplingsvägar

Kontakten öppen

Tvångsöppningsväg/-vinkel 
(tolerans kopplingsvinkel -1°/+3°)

Kopplingsvägarna som visas för de slutande och öppnande 
kontakterna kan överföras till andra kontaktkombinationer.

Märkdriftspänning U e max.
230 V ledningsvarianter 

30 V M12-kontakt 8-polig

Termisk kontinuerlig ström Ithe 2,5 A

Brukskategori
AC-15: 230 V / 2 A 
DC-13: 24 V / 1 A

Kortslutningsskydd 2 A gG D-säkring

Koppling av små laster 1 mA / 3 VDC

ATEX:

Explosionsskyddskategori för gas Ingen

Explosionsskyddskategori för damm Ingen

Kontaktschema:

Kontakt M12, 8-polig Ledningsvariant

Diagram över kopplingsvägar:

Tekniska anvisningar för säkerhets-gångjärnsbrytare 
K1499 / K1501
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Belastningsuppgifter:

De tillåtna krafterna fastställs utifrån dörrens storlek och antalet gångjärn.

Om dörren bara har ett gångjärn måste det sitta i mitten.

Dörrar med ett gångjärn

Mekanisk brottsbelastning:
- F1: 5 000 N
- F2: 5 000 N

Krafter (N) B [mm]

100 200 300 400 500

H [mm]
till 200 200 150 100 70 50

till 300 200 150

Inte  
rekommenderat

Dörrar med två gångjärn

Dörrar med tre gångjärn

Krafter (N) B [mm]

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

H [mm]

till 1000 400 400 400 400 400 400 400 400 350

till 1800 400 400 400 400 350 350 300 300 250

till 2400 400 400 400 300 250 250 200 200 150

till 2600 400 400 300 200 150 150 100 100 50

Inte  
rekommenderat

Krafter (N) B [mm]

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

H [mm]

till 1800 750 750 750 700 650 650 600 600 550 500 450 400

till 2400 750 750 700 600 550 550 500 500 450 400 350 300

till 2600 750 700 600 500 450 450 400 400 400 400 350 300

Märkdriftspänning U e max.
230 V ledningsvarianter 

30 V M12-kontakt 8-polig

Termisk kontinuerlig ström Ithe 2,5 A

Brukskategori
AC-15: 230 V / 2 A 
DC-13: 24 V / 1 A

Kortslutningsskydd 2 A gG D-säkring

Koppling av små laster 1 mA / 3 VDC

ATEX:

Explosionsskyddskategori för gas Ingen

Explosionsskyddskategori för damm Ingen

Kontaktschema:

Kontakt M12, 8-polig Ledningsvariant

Diagram över kopplingsvägar:

Tekniska anvisningar för säkerhets-gångjärnsbrytare 
K1499 / K1501
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C = en gångjärnsbrytare och ett extragångjärn används
D = en gångjärnsbrytare och två extragångjärn används

För en stor dörr med 3 gångjärn måste man tänka på att två 
gångjärn ska sitta på den övre tredjedelen.

Vi rekommenderar att säkerhets-gångjärnsbrytaren placeras i 
mitten om dörren har tre gångjärn.

Säkerhets-gångjärnsbrytaren får inte användas som anslag. Om dörren 
är tung, särskilt om den kan gå igen lätt och kanske helt utan hinder, 
måste man vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att fästskruvarna 
lossar samt se till att dörren dämpas/bromsas.

Vid andra typer av montage, t.ex. huvar, får man räkna med en kortare 
livslängd.

Se vid behov till att dörren dämpas resp. bromsas.

Tekniska anvisningar för säkerhets-gångjärnsbrytare 
K1499 / K1501
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100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

3°
D

5,2
7,8

10,5
13,1
15,7
18,3
20,9
23,5
26,2
28,8
31,4
34

36,6
39,2
41,8
44,5
47,1
49,7
52,3
54,9
57,5
60,2
62,8
65,4
68

70,6
73,2
75,8
78,5

4°

7
10,5
13,9
17,4
20,9
24,4
27,9
31,4
34,9
38,3
41,8
45,3
48,8
52,3
55,8
59,3
62,7
66,2
69,7
73,2
76,7
80,2
83,7
87,2
90,6
94,1
97,6

101,1
104,6

5°

8,7
13,1
17,4
21,8
26,1
30,5
34,8
39,2
43,6
47,9
52,3
56,6
61

65,3
69,7
74

78,4
82,8
87,1
91,5
95,8

100,2
104,5
108,9
113,2
117,6
122

126,3
130,7

6°

10,4
15,7
20,9
26,1
31,3
36,6
41,8
47

52,2
57,5
62,7
67,9
73,1
78,4
83,6
88,8
94

99,3
104,5
109,7
114,9
120,1
125,4
130,6
135,8
141

146,3
151,5
156,7

7°

12,2
18,3
24,4
30,5
36,5
42,6
48,7
54,8
60,9
67

73,1
79,2
85,3
91,4
97,4

103,5
109,6
115,7
121,8
127,9
134

140,1
146,2
152,3
158,4
164,4
170,5
176,6
182,7

8°

13,9
20,9
27,8
34,8
41,7
48,7
55,6
62,6
69,6
76,5
83,5
90,4
97,4

104,3
111,3
118,2
125,2
132,1
139,1
146,1
153
160

166,9
173,9
180,8
187,8
194,7
201,7
208,7

9°

15,6
23,5
31,3
39,1
46,9
54,7
62,5
70,4
78,2
86

93,8
101,6
109,4
117,3
125,1
132,9
140,7
148,5
156,4
164,2
172

179,8
187,6
195,4
203,3
211,1
218,9
226,7
234,5

10°

17,4
26

34,7
43,3
52,1
60,7
69,4
78,1
86,8
95,5
104,1
112,8
121,5
130,2
138,8
147,5
156,2
164,9
173,6
182,2
190,9
199,6
208,3
217

225,6
234,3
243

251,7
260,3

C

B

ß D1
D

Fastställa dörrspaltens mitt för säkerhets-gångjärnsbrytare

Fastställa dörrspaltens mitt:
Fastställ dörrspalten beroende på öppningsvinkeln, dörrbredden och 
överlappningen.

β = dörrens öppningsvinkel
C = dörrens bredd i mm
D = dörrspalten i mm vid överlappning B = 0 mm
B = dörrens tjocklek

Den faktiska dörrspalten ”D1” beräknas med hjälp dörrspalten ”D”, som fastställdes enligt 
tabellen ovan, minus överlappningen för dörren och ramen ”B”:
D1 = D – B

Exempel:
En dörr av 40 mm aluminiumprofil med en längd på 950 mm ska säkras 
med en säkerhets-gångjärnsbrytare. Brytarens säkerhetskontakt öppnas 
enligt det tekniska databladet vid 3° i nyskick (10° i slutet av brukstiden). 
Av tabellen ovan framgår därför att dörrspalten blir ca 49,7 mm  
vid nyskick. 
Den faktiska dörrspalten, beräknad med ovannämnda formel D1 = D – B, 
blir (49,7 – 40 = 9,7); D1 = 9,7 mm.
I slutet av brukstiden blir dörrspalten ca 164,9 mm och den faktiska 
dörrspalten (164,9 – 40 = 124,9); D1 = 124,9 mm.

Tekniska anvisningar för säkerhets-gångjärnsbrytare 
K1499 / K1501
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Säkerhets-gångjärnsbrytarens anslutningsbeläggning och kontaktanslutningarna:

Kontakt M12, 8-polig
Den inbyggda 

kontaktens stift-
beläggning

Kontaktanslutningarnas färgkod  
och ledarnummer enligt DIN 47100

Anslutningsledningar med honkontakt 
IP 6, M12, 8-polig - 8 x 0,25 mm²

1 WH 1

2 BN 2

3 GN 3

4 YE 4

Ledningslängd Beställningsnr. 5 GY 5

2,5 m K1498.1208X2500 6 PK 6

5,0 m K1498.1208X5000 7 BU 7

10,0 m K1498.1208X10000 8 RD 8

Förklaring till färgkoderna:

Kod Färg Kod Färg Kod Färg

WH vit YE gul BU blå

BN brun GY grå RD röd

GN grön PK rosa

18

7

6
5

4

3

2
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