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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Fjäderståltråd EN 10270-1-DH.

Anmärkning:
Tryckfjädrar levereras endast i 400 mm längd.

Ritningar

Artikelöversikt

Tryckfjädrar för spännjärn

Beställningsnr. D Di LO S Fjäderkraft
F max.

(N)

Fjädringsväg f
per varv

K1554.06 1 6,5 400 3 32 1,3
K1554.08 1 8,5 400 4 25 2,1
K1554.10 1,2 10,5 400 4 35 2,7
K1554.12 1,4 12,5 400 5 47 3,3
K1554.14 1,5 14,5 400 6 50 4
K1554.16 1,6 16,5 400 7 53 4,8
K1554.18 1,8 18,5 400 7 68 5,4
K1554.20 1,8 20,5 400 8 62 6,5
K1554.24 2 25 400 9 70 8,6
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