T-handtag med innergénga i rostfritt stal for Hygienic USIT® tatnings-

och mellanlaggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Artikeloversikt

Beskrivning

Material:

Rostfritt stéal 1.4404.

Utforande:

Hogglanspolerat.

Anmérkning:

Kinn

Ytan ar helt hdgglanspolerad och har en ytgrovhet pa Ra 0,8 pm. Knappt nagon
smuts eller andra fororeningar kan fastna. Dérfor ar den enkel att rengéra.

For att tata skruvstéllet anvands titnings- och mellanléggsbrickorna Hygienic USIT®
fran Freudenberg Process. T-handtagets skaft &r speciellt anpassat till denna tétning.
Det blir ndstan helt tétt vid skruvstéllet, vilket uppfyller hygienkraven.

P& begéran:

Andra gangdjup, tumgénga, ytterganga.

Tillbehor:

Hygienic USIT® tatnings- och mellanlaggsbricka K1491 for paskruvningsytorna.

H1
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Bestéllningsnr. A B D D3 H H1 T
K1515.5505 55,2 12,3 M5 11,65 32,9 21 75
K1515.6506 65,3 14 M6 14 37 22,7 9
K1515.7508 75,3 17,7 M8 17,8 41,2 249 12
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