Miniskjutstangsspannare med konsol

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal eller rostfritt stal.

Utférande:

Forzinkat stal.

Blankt rostfritt stal.
Oljebestandigt plasthandtag.

Anmérkning:
Spéannarna sparras i stingd och 6ppen handtagsposition.
Dérfor kan de anvéndas for bade tryck- och dragkraft.
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Artikeldversikt
Miniskjutstangsspannare med konsol
Bestéllningsnr. Material Oppningsvinkel Handkraft Spénnkraft Hallkraft
grundkropp handtag FH F1 F2
N N N
K1545.00500 stal 190° 80 500 500
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Miniskjutstangsspannare med konsol
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Handkraft Spannkraft Hallkraft
FH Fi F2
N N N
80 500 500
D D1 H L L1 L2 M Slag

S

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Material
grundkropp
K1545.10500 rostfritt stal
Bestéllningsnr. Material A
grundkropp

K1545.00500 stal 15,9
K1545.10500 rostfritt stal 15,9

44 63 435 679 349 12 M4x20 17
44 63 435 679 349 12 M4x20 17
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