Teknisk anvisning oljenivaindikator H

Elektriska data oljenivaindikator

Elektrisk oljenivadvervakning:

Kopplingsanordning och kabelbeldggning reedkontakt:

Sensortyp REED 2 tradar
Kopplingstyp Slutande kontakt (NO)
Anslutningstyp Kontaktanslutning M8
Forsorjningsspénning 3+30 Vac/dc
Effekt (ohmsk last) 0,2A

Effekt (ohmsk last) 6w
Arbetstemperatur -10 °C till +70 °C.
Skyddsklass IP 67
Kabellangd 0,3m

Mantel PVC CEI 20-2211 O.R.
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Elektrisk temperaturdvervakning:

Kopplingsanordning och kabelbeldggning reedkontakt:

max. kopplingsstrom

Sensortyp Bimetall temperaturkontakt
Kopplingstyp Slutande kontakt (NO) /
Oppnande kontakt (NC)
Max. kopplingsspanning /
ppingssp g 250Vac/10A

Anslutningskontakt

EN 175301-803-A (DIN 43650)

Skyddsklass

IP 65

Kabelforskruvning

PG 7, for kabel-@ pa 4-6 mm

Arbetstemperatur

-10 °C ill +70 °C.

Slutande kontakt (NO) Oppnande kontakt (NC)




