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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Produktbeskrivning:

En heltäckande tätning kan endast garanteras i kombination med Hygienic USIT®

tätnings- och mellanläggsbrickan. De polerade hattmuttrarna har en ytgrovhet på
ca Ra < 0,8 µm. Dessutom gör de invändiga övergångarna med en minimiradie på
3 mm att smutsen inte fastnar, samtidigt som rengöringen underlättas betydligt.

Den flänsförsedda hattmuttern för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka
passar perfekt för hygienområden och uppfyller dessutom riktlinjerna för EHEDG-
certifiering.

Material:
Rostfritt stål 1.4404.

Utförande:
Polerat.

Anmärkning:

EHEDG-certifieringen gäller endast om den speciellt anpassade Hygienic USIT®

tätnings- och mellanläggsbrickan K1491 används.

På begäran:
Specialutföranden.

Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.
Sexkantskruvar med fläns K1492.
Hylsor med plastinsatser K1361.
Ring-/U-nyckel med påsticksskydd K1362.
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Artikelöversikt

Hattmuttrar i rostfritt stål med fläns för tätnings- och mellanläggsbrickor Hygienic USIT®

Beställningsnr. D D1 H R SW T

K1493.04 M4 10,8 9 0,45 7 4,8
K1493.05 M5 11,8 11 0,5 8 6
K1493.06 M6 14 13 0,55 10 7,2
K1493.08 M8 18 16 0,6 13 9,6
K1493.10 M10 22 20 0,75 16 12
K1493.12 M12 26,6 23 0,9 18 14,4
K1493.16 M16 35 30 1,2 24 19,2


