Tekniska anvisningar for stanghandtag
med elektrisk kopplingsfunktion

Kinn

(sett fran kontaktsidan)

Typ K1530.180 K1530.1180
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Nodstopp 1-42V AC/DC
max. 100 mA
Tryckknapp 24V AC/DC
max. 1,5A
Driftspénning LED 24V DC
Anslutningstyp 8-polig / M12x1 12-polig / M12x1
Kontaktheldggning

1) Vit (WH)
2) Brun (BN)
3) Gron (GN)

4) Gul (YE)

5) Gré (GY)
6) Rosa (PK)

7) Bla (BU)
8) Rod (RD)

1) Brun (BN)
2) Bla (BU)
3) Vit (WH)
4) Gron (GN)
5) Rosa (PK)
6) Gul (YE)
7) Svart (BK)
8) Gré (GY)
9) Rod (RD)
10) Violett (VT)
11) Gré-Rosa (GY/PK)
12) Rod-Bla (RD/BU)




