Tekniska anvisningar
for installningsbultar med statussensor K1495

Tekniska data

Energiforsorjning

Batteri VARTA CR2032 3V

Batteritid caldr

Batteribyte genom lostagbart lock

Tradlos overforing

Overforingsprotokoll Bluetooth Low Energy

Séandarfrekvens [GHZ] | 2,4

Réckvidd [m] cal0

Overforingshastighet [1/s] |10

Indikeringar/mandverelement

Bla LED. Blinkar snabbt: parkopplingslage aktivt

Blinkar langsamt: batteriet maste bytas

Omgivningsvillkor

Anvandningsplats Anvéandning inomhus

Hojd till 2000m

Drifttemperatur [°C] | 0till65

Lagertemperatur [°C] | -10till65

Maximal relativ luftfuktighet [%] 80 (utan imbildning)
Kapslingsklass IP64 enligt DIN EN 60529
Certifikat/kontroller

Radiotillstand Europa, USA, Kanada

Elektrisk sakerhet EN 61010-1/EN 61010-2-201
EMV EN 301 489-1/ EN 301 489-17
Radio EN 300 328
Vibrationshallfasthet EN 60068-2-6

Stottalighet EN 60068-2-27




