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Lankhjul och blockhjul stalplat standardutforande

Artikelbeskrivning/produktbilder
Beskrivning

Material:
Hus stalplat, hjulstomme av PA 6 med pavulkaniserade elastiska helgummidack av

hog kvalitet.

Utforande:
Pressat hus. Lankhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul

med rullager.

Anmérkning:
Fastskruvad hjulaxel. Stét- och slagtaliga hjul.
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Lankhjul och blockhjul stalplat standardutforande
Ritningar
Lankhjul Bockhjul
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Artikeloversikt
Lankhjul och blockhjul stalplat standardutforande
Bestallningsnr. Benémning Utforande 1 Hjullager A B B1 B2 B3 D D1 H L L1 R Barformaga
kg
K1762.100371 Bockhjul utan sparr rullager - 32 - 60 85 100 9 125 100 80 - 170
K1762.125371 Bockhjul utan spérr rullager - 37 - 60 85 125 9 150 100 80 - 200
K1762.160501 Bockhijul utan spérr rullager - 50 75 80 110 160 11 195 140 105 - 350
K1762.200501 Bockhjul utan spérr rullager - 50 75 80 110 200 11 235 140 105 - 400
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Lankhjul och blockhjul stalplat standardutforande
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Bendmning Utférande 1 Hjullager A B B1 B2 B3 D D1 H L L1 R Barformaga
kg
K1762.10037 Lankhjul utan spérr rullager 36 32 - 60 8 100 9 125 100 80 86 170
K1762.12537 Lankhijul utan spérr rullager 40 37 - 60 85 125 9 150 100 80 102,5 200
K1762.16050 Léankhjul utan spérr rullager 60 50 75 80 110 160 11 195 140 105 140 350
K1762.20050 Lankhjul utan spérr rullager 65 50 75 80 110 200 11 235 140 105 165 400
K1762.100372 Lankhijul med sparr stop fix rullager 36 32 - 60 85 100 9 125 100 &80 86 170
K1762.125372 Lankhjul med sparr stop fix rullager 40 37 - 60 85 125 9 150 100 80 102,5 200
K1762.160502 Lankhjul med sparr stop fix rullager 60 50 75 80 110 160 11 195 140 105 140 350
K1762.200502 Lénkhjul med sparr stop fix rullager 65 50 75 80 110 200 11 235 140 105 165 400
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