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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus av stark stålplåt, hjul med ståltrådsarmerade elastiska helgummidäck. Svetsad
hjulstomme av stål.

Utförande:
Pressat hus. Förstärkt gaffel, bottenplatta och centrumtapp Länkhjulshus
med dubbel kullagring i vridkransen, med härdade lagerskålar. Hjul med
precisionskullager.

Anmärkning:
Dessa rullar och hjul är mycket okänsliga mot slag och stötar och säkerställer en
lång livslängd. Fastskruvad hjulaxel.
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Ritningar

Artikelöversikt

Länkhjul och bockhjul stålplåt tungt utförande

Beställningsnr. Benämning Utförande 1 Hjullager A B B1 B2 B3 D D1 H L L1 R Bärförmåga
kg

K1763.100401 Bockhjul utan spärr kullager - 40 60 - 85 100 9 140 100 80 - 180
K1763.125501 Bockhjul utan spärr kullager - 50 80 75 110 125 11 170 140 105 - 280
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Benämning Utförande 1 Hjullager A B B1 B2 B3 D D1 H L L1 R Bärförmåga
kg

K1763.160501 Bockhjul utan spärr kullager - 50 80 75 110 160 11 202 140 105 - 400
K1763.200501 Bockhjul utan spärr kullager - 50 80 75 110 200 11 245 140 105 - 500
K1763.250601 Bockhjul utan spärr kullager - 60 80 75 110 250 11 295 140 105 - 700
K1763.10040 Länkhjul utan spärr kullager 45 40 60 - 85 100 9 140 100 80 95 180
K1763.12550 Länkhjul utan spärr kullager 55 50 80 75 110 125 11 170 140 105 117,5 280
K1763.16050 Länkhjul utan spärr kullager 65 50 80 75 110 160 11 202 140 105 145 400
K1763.20050 Länkhjul utan spärr kullager 70 50 80 75 110 200 11 245 140 105 170 500
K1763.25060 Länkhjul utan spärr kullager 82 60 80 75 110 250 11 295 140 105 207 700
K1763.100402 Länkhjul med spärr stop top kullager 45 40 60 - 85 100 9 140 100 80 95 180
K1763.125502 Länkhjul med spärr stop top kullager 55 50 80 75 110 125 11 170 140 105 117,5 280
K1763.160502 Länkhjul med spärr stop top kullager 65 50 80 75 110 160 11 202 140 105 145 400
K1763.200502 Länkhjul med spärr stop top kullager 70 50 80 75 110 200 11 245 140 105 170 500
K1763.250602 Länkhjul med spärr stop top kullager 82 60 80 75 110 250 11 295 140 105 207 700


