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Lank- och bockhjul i rostfritt stal standardutforande

Artikelbeskrivning/produktbilder
Beskrivning

Material:
Holje i rostfritt stal 1.4301.
Hjul i hogkvalitativ, brottséker polyamid.

Utforande:
Pressat hus. Lankhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.

Anmarkning:

Bultad hjulaxel.

Lank- och bockhjul med skruvplatta.
Planslipad yta.

Rostfri.

Temperaturomrade:
-25 °C till +80 °C.
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Lank- och bockhjul i rostfritt stal standardutforande
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Vridkranslagring:
Artikeldversikt
Lank- och bockhijul i rostfritt stal standardutforande
Bestallningsnr. Bendmning Utforande 1 Hjullager A B B1 B2 B3 D DI H L L1 L2 R Barférmaga
kg
K1773.210750321 Bockhjul utan sparr glidlager - 32 60 55 8 75 9 100 100 80 76 150
K1773.211000371 Bockhjul utan spérr glidlager - 37 60 55 85 100 9 125 100 80 76 150
K1773.211250401 Bockhjul utan spérr glidlager - 40 60 55 85 125 9 150 100 80 76 150
K1773.211500501 Bockhjul utan spérr glidlager - 50 80 75 110 150 11 190 140 105 - 300

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com

2/3



(
. - - - o .
Lank- och bockhjul i rostfritt stal standardutforande
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Bendmning Utforande 1 Hjullager A B B1 B2 B3 D DI H L L1 L2 R Barformaga
kg
K1773.21075032 Lankhijul utan spérr glidlager 38 32 60 55 85 75 9 100 100 80 76 75,5 150
K1773.21100037 Lankhjul utan spérr glidlager 36 37 60 55 85 100 9 125 100 80 76 86 150
K1773.21125040 Lankhjul utan spérr glidlager 40 40 60 55 85 125 9 150 100 80 76 102,5 150
K1773.21150050 Lankhijul utan sparr glidlager 54 50 80 75 110 150 11 190 140 105 - 129 300
K1773.210750322 Lankhjul med spérr stop fix glidlager 38 32 60 55 8 75 9 100 100 80 76 755 150
K1773.211000372 Lankhjul med spérr stop fix glidlager 36 37 60 55 85 100 9 125 100 80 76 86 150
K1773.211250402 Lankhijul med sparr stop fix glidlager 40 40 60 55 85 125 9 150 100 80 76 102,5 150
K1773.211500502 Lankhjul med spérr stop fix glidlager 54 50 80 75 110 150 11 190 140 105 - 129 300
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