Kvartsvarvslas

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Forzinkat.

Anmérkning:

Kvartsvarvslds for saker fasthallning och Iasning av luckor, lock pa behallare,
maskinképor och liknande. Man Gppnar och stinger laset genom att vrida det 90°.
D4 gér lasbultens tvarstift via en kurva till lasunderdelen och forspanner fiadern. |
kurvans slutpunkt finns en liten fordjupning dér krysstiftet hakar i. Férspanningen
som alstras av fijddern gor att laset halls stangt vibrationssakert.

Alla delar i 1assystemet (I&sbult, lasbricka och lasunderdel) sitter fast i tAckskyddet
eller ramen och kan inte forsvinna.

Laset mandvreras med ett rakt spar, krysspér eller utan verktyg via en réfflad knopp
eller ett stjarnvred.

Kvartsvarvslaset bestar alltid av 1/4-vridlas, lasbricka och lasunderdel.
(Lasbrickan och lasunderdelen maste bestéllas separat).

Tekniska data
Maximal dragkraft 1300 N.

Montage:

Genom tackskyddet borras ett hal pd 8 mm, bulten med tvérstift sticks i och sikras
fran baksidan med lasbrickan. | ramen borras ett mitthal pa 13 mm och fasthal som
passar till underdelens hélbild.

Tillbehor:
Lasbrickor K1731.
Lasunderdelar K1732.
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Artikeloversikt
Kvartsvarvslas
Bestallningsnr. Utférande 1 A L L1
K1730.111015 huvud med krysspar 0,75-1,50 14,95 10,15
K1730.111090 huvud med krysspér 1,50 - 2,25 14,95 10,9
K1730.111165 huvud med krysspér 2,25 - 3,00 14,95 11,65
K1730.111240 huvud med krysspar 3,00 - 3,75 17,2 12,4
K1730.111315 huvud med krysspér 3,75 - 4,50 17,2 13,15
K1730.111390 huvud med krysspér 4,50 - 5,25 17,2 13,9
K1730.111465 huvud med krysspar 5,25 - 6,00 19,45 14,65
K1730.111540 huvud med krysspér 6,00 - 6,75 19,45 15,4
K1730.111615 huvud med krysspar 6,75-7,50 19,45 16,15
K1730.111690 huvud med krysspar 7,50 - 8,25 21,7 16,9
K1730.111765 huvud med krysspér 8,25 - 9,00 21,7 17,65
K1730.111840 huvud med krysspar 9,00 -9,75 21,7 18,4
K1730.111915 huvud med krysspar 9,75-10,50 23,95 19,15
K1730.111990 huvud med krysspér 10,50 - 11,25 23,95 19,9
K1730.112065 huvud med krysspar 11,25 - 12,00 23,95 20,65
K1730.112140 huvud med krysspar 12,00 - 12,75 26,2 21,4
K1730.112215 huvud med krysspér 12,75 - 13,50 26,2 22,15
K1730.112290 huvud med krysspar 13,50 - 14,25 26,2 229
K1730.112365 huvud med krysspér 14,25 - 15,00 28,45 23,65
K1730.112440 huvud med krysspér 15.00 - 15,75 28,45 24,4
K1730.112515 huvud med krysspar 15,75 - 16,50 28,45 25,15
K1730.112590 huvud med krysspér 16,50 - 17,25 30,7 25,9
K1730.112665 huvud med krysspér 17,25 - 18,00 30,7 26,65
K1730.112740 huvud med krysspar 18,00 - 18,75 30,7 27,4
K1730.112815 huvud med krysspér 18,75 - 19,50 32,95 28,15
K1730.112890 huvud med krysspar 19,50 - 20,25 32,95 28,9
K1730.112965 huvud med krysspér 20,25 - 21 32,95 29,65
K1730.211015 huvud med rakt spar 0,75-1,50 14,95 10,15
K1730.211090 huvud med rakt spar 1,50 - 2,25 14,95 10,9
K1730.211165 huvud med rakt spar 2,25 - 3,00 14,95 11,65
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K1730.211240 huvud med rakt spar 3,00 - 3,75 17,2 12,4
K1730.211315 huvud med rakt spar 3,75-4,50 17,2 13,15
K1730.211390 huvud med rakt spar 4,50 - 5,25 17,2 13,9
K1730.211465 huvud med rakt spar 5,25 - 6,00 19,45 14,65
K1730.211540 huvud med rakt spar 6,00 - 6,75 19,45 15,4
K1730.211615 huvud med rakt spar 6,75 -7,50 19,45 16,15
K1730.211690 huvud med rakt spér 7,50 - 8,25 21,7 16,9
K1730.211765 huvud med rakt spar 8,25-9,00 21,7 17,65
K1730.211840 huvud med rakt spér 9,00 - 9,75 21,7 18,4
K1730.211915 huvud med rakt spér 9,75-10,50 23,95 19,15
K1730.211990 huvud med rakt spar 10,50 - 11,25 23,95 19,9
K1730.212065 huvud med rakt spar 11,25 - 12,00 23,95 20,65
K1730.212140 huvud med rakt spér 12,00 - 12,75 26,2 214
K1730.212215 huvud med rakt spar 12,75 - 13,50 26,2 22,15
K1730.212290 huvud med rakt spar 13,50 - 14,25 26,2 22,9
K1730.212365 huvud med rakt spar 14,25 - 15,00 28,45 23,65
K1730.212440 huvud med rakt spar 15.00 - 15,75 28,45 24,4
K1730.212515 huvud med rakt spar 15,75 - 16,50 28,45 25,15
K1730.212590 huvud med rakt spér 16,50 - 17,25 30,7 25,9
K1730.212665 huvud med rakt spar 17,25 - 18,00 30,7 26,65
K1730.212740 huvud med rakt spar 18,00 - 18,75 30,7 27,4
K1730.212815 huvud med rakt spar 18,75 - 19,50 32,95 28,15
K1730.212890 huvud med rakt spar 19,50 - 20,25 32,95 28,9
K1730.212965 huvud med rakt spar 20,25 - 21 32,95 29,65
K1730.311315 rafflat huvud 0,75-1,50 18,15 13,15
K1730.311390 rafflat huvud 1,50 - 2,25 18,15 13,9
K1730.311465 rafflat huvud 2,25 - 3,00 18,15 14,65
K1730.311540 rafflat huvud 3,00-3,75 20,4 15,4
K1730.311615 rafflat huvud 3,75-4,50 20,4 16,15
K1730.311690 rafflat huvud 4,50 - 5,25 20,4 16,9
K1730.311765 rafflat huvud 5,25 - 6,00 22,65 17,65
K1730.311840 rafflat huvud 6,00 - 6,75 22,65 18,4
K1730.311915 rafflat huvud 6,75-7,50 22,65 19,15
K1730.311990 rafflat huvud 7,50 - 8,25 249 19,9
K1730.312065 rafflat huvud 8,25 - 9,00 24,9 20,65
K1730.312140 rafflat huvud 9,00 - 9,75 24,9 21,4
K1730.312215 rafflat huvud 9,75-10,50 27,15 22,15
K1730.312290 rafflat huvud 10,50 - 11,25 27,15 22,9
K1730.312365 rafflat huvud 11,25 - 12,00 27,15 23,65
K1730.312440 rafflat huvud 12,00 - 12,75 294 244
K1730.312515 rafflat huvud 12,75 - 13,50 29,4 25,15
K1730.312590 rafflat huvud 13,50 - 14,25 29,4 25,9
K1730.312665 rafflat huvud 14,25 - 15,00 31,65 26,65
K1730.312740 rafflat huvud 15.00 - 15,75 31,65 27,4
K1730.312815 rafflat huvud 15,75 - 16,50 31,65 28,15
K1730.312890 rafflat huvud 16,50 - 17,25 339 28,9
K1730.312965 rafflat huvud 17,25 - 18,00 33,9 29,65
K1730.313040 rafflat huvud 18,00 - 18,75 33,9 30,4
K1730.313115 rafflat huvud 18,75 - 19,50 36,15 31,15
K1730.313190 rafflat huvud 19,50 - 20,25 36,15 31,9
K1730.313265 rafflat huvud 20,25 - 21 36,15 32,65
K1730.411315 med stjarnvred 0,75-1,50 18,15 13,15
K1730.411390 med stjarnvred 1,50 - 2,25 18,15 13,9
K1730.411465 med stjarnvred 2,25 - 3,00 18,15 14,65
K1730.411540 med stjarnvred 3,00 - 3,75 20,4 15,4
K1730.411615 med stjarnvred 3,75- 4,50 20,4 16,15
K1730.411690 med stjarnvred 4,50 - 5,25 20,4 16,9
K1730.411765 med stjarnvred 5,25 - 6,00 22,65 17,65
K1730.411840 med stjarnvred 6,00 - 6,75 22,65 18,4
K1730.411915 med stjarnvred 6,75-7,50 22,65 19,15
K1730.411990 med stjdrnvred 7,50 - 8,25 24,9 19,9
K1730.412065 med stjarnvred 8,25 - 9,00 24,9 20,65
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K1730.412140 med stjarnvred 9,00-9,75 24,9 21,4
K1730.412215 med stjarnvred 9,75-10,50 27,15 22,15
K1730.412290 med stjarnvred 10,50 - 11,25 27,15 22,9
K1730.412365 med stjarnvred 11,25-12,00 27,15 23,65
K1730.412440 med stjarnvred 12,00 - 12,75 29,4 24,4
K1730.412515 med stjarnvred 12,75-13,50 294 25,15
K1730.412590 med stjarnvred 13,50 - 14,25 29,4 259
K1730.412665 med stjarnvred 14,25 - 15,00 31,65 26,65
K1730.412740 med stjarnvred 15.00 - 15,75 31,65 27,4
K1730.412815 med stjarnvred 15,75 - 16,50 31,65 28,15
K1730.412890 med stjérnvred 16,50 - 17,25 33,9 28,9
K1730.412965 med stjarnvred 17,25 - 18,00 33,9 29,65
K1730.413040 med stjarnvred 18,00 - 18,75 33,9 30,4
K1730.413115 med stjarnvred 18,75 - 19,50 36,15 31,15
K1730.413190 med stjarnvred 19,50 - 20,25 36,15 31,9
K1730.413265 med stjarnvred 20,25 - 21 36,15 32,65
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