Kulrullar stal med klambar kula

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Hus i stal.

Spak i polyamid.

Lastkula i rostfritt stél 1.4034 eller polyamid.

Utforande:
Forzinkat stal

Anmérkning:

Kulrullar med klambar kula ar sarskilt Iampliga for transport och positionering

av kénsligt transportgods som glas eller polerade aluminium-, massings- och
stalplatar. Dessutom kan kulrullarna anvandas som alternativ till standardrullar for
att transportera och positionera Iaga profiler till exempel i detaljhandeln, i tillverkning
eller i hemmet.
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Artikeloversikt
Kulrullar stal med kldmbar kula
Bestallningsnr. Form Form-typ Material Ku-0 A D D1 D2 H Hi max. belastning max. belastning
komponent i kg, i kg,
kula uppe kula nedat
K1734.1119 A med klamfaste kula i rostfritt stal 19 48 50 63 65 25 2 120 80
K1734.2119 A med kldmféste polyamidkula 19 48 50 63 6,5 25 2 120 80
K1734.1219 B utan klimféste kula i rostfritt stal 19 - 50 63 6,5 25 2 120 80
K1734.2219 B utan klamféste polyamidkula 19 - 50 63 65 25 2 120 80
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