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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Duroplast PF.

Utförande:
Hårdhet 90° Shore D, svart.
Skårslagseghet ca. 2,5 kJ/m².

Anmärkning:
Duroplasthjul för högvärme områden med mycket bra löpegenskaper på glatta golv.

Hög kemisk beständighet mot många aggresiva medier/medel. Typiska
användningsområden är värmeverk,, lackerare, färgbutiker, bakugnar och rökar inom
livsmedelsindustrin.

På råa golv är ökad nötning/slitning oundvikligt. Körning mot kanter eller trösklar bör
undvikas på grund av det begränsade mekaniska motståndet av fenoalharts.

Temperaturområde:
-35 °C till +260 °C, kort till +300 °C.

Ritningar

Artikelöversikt

Duroplasthjul värmebeständiga

Beställningsnr. Hjullager D D1 B B1 Bärförmåga
kg

K1785.07528 glidlager 75 8,4 28 31 100
K1785.10030 glidlager 100 15,2 30 40 150
K1785.10038 glidlager 100 15,2 38 42 200
K1785.12546 glidlager 125 20,2 46 58 275
K1785.15050 glidlager 150 20,2 50 58 300
K1785.20050 glidlager 200 20,2 50 60 350
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Hjullager D D1 B B1 Bärförmåga
kg

K1785.25050 glidlager 250 20,2 50 58 350


