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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus aluminiumpressgjutgods
Rulle brottfast polyamid 6, 70° Shore D
Låsfot av hårdgummi

Utförande:
Pulverlackerat hus, off-white
Förzinkade ståldelar, blå passiverad
Rulle, svart låsfot

Anmärkning:
Lyftrulle med integrerad låsfot. Med tätad kullagring i vridkransen Höjdinstyällning
med hjälp av gaffelnyckel NV 13 eller integrerad handratt. Fastskruvad hjulaxel.
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Ritningar

Artikelöversikt

Lyftrullar med integrerad låsfot med rygghål eller påskruvningsplatta

Beställningsnr. Utförande 1 Hjullager Infästningsalternativ D D1 A B B1 B3 H H1 L L1 R SW Bärförmåga
kg

K1786.045180 med spärr glidlager rygghål 45 M8x12 32 18 - 58 72 82 - - 54,5 40 180
K1786.050220 med spärr glidlager rygghål 50 M12x15 38 22 - 72 84 94 - - 63 46 250
K1786.063290 med spärr glidlager rygghål 63 M12x15 46 29 - 85 104 119 - - 77,5 65 500
K1786.045181 med spärr glidlager skruvplatta 45 7 32 18 42 58 72 82 55 42 54,5 - 180
K1786.050221 med spärr glidlager skruvplatta 50 7 38 22 58 72 84 94 73 58 63 - 250
K1786.063291 med spärr glidlager skruvplatta 63 9 46 29 70 85 104 119 90 70 77,5 - 500


