Instéllningsbult i rostfritt stal for tatnings- och mellanlaggsbrickor
Hygienic USIT® med svampformad knopp

Artikelbeskrivning/produktbilder
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K1491

Beskrivning

Produktbeskrivning:

Kinn

Installningsbultarna anvénds dar sparrlaget inte far forandras av tvirgaende krafter.
Man méste dra ut bulten manuellt for att kunna dndra sparrlaget. Ska den ska vara
urdragen en langre tid utan att I3sstiftet hoppar tillbaka, s& ska Form C anvandas.
Instéllningsbulten ar lamplig for hygienomraden. Den har en konisk krage som

gor att skruvstéllet kan tatas hygieniskt sékert med Hygienic USIT® tatnings- och
mellanldggsbricka. Ytorna har en ytgrovhet pa Ra < 0,8 pm, vilket forhindrar att

smutsen fastnar samtidigt som rengdringen underlittas betydligt.

Material:
Staldelar i rostfritt stal 1.4404.

Tatningar av 70 EPDM 295 (svart) eller 75 quoroprene® XP (bld).

Utférande:
Lasstift hardat eller ej hardat, blankt.

Temperaturomrade:
70 EPDM 295: -40 °C till 150 °C.

75 fluoroprene® XP: -15 °C till 200 °C.

Fordelar:

Hygienanpassad design

Rostfritt stal 1.4404

Lampliga for CIP-/SIP-rengdring

Bestindiga mot poldra och opoldra medier och aromamnen

Leveransomfattning:

Instéllningsbult inklusive tatnings- och mellanldggsbricka Hygienic USIT®.

Tillbehor:
Tatnings- och mellanlaggsbrickor Hygienic USIT® K1491.
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Installningsbult i rostfritt stal for tatnings- och mellanlaggsbrickor
Hygienic USIT® med svampformad knopp
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Artikeldversikt
Instéllningsbult med krage for titnings- och mellanldggsbrickor Hygienic USIT®
Bestallningsnr.  Form Form-typ Material Lasstift Férg D D1 D2 D3 L L1L2 L3 Slag SW1 Fx30° Fjaderkraft Fjaderkraft
grundkropp komponent S borjan slut
FlcaN F2caN
K1698.0110601 A utan spérrspar  rostfritt stal  hérdat svart 6 MI0O 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.0110611 A utan sparrspar  rostfritt stdl  hardat svart 6 M10x1 33 223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.0120801 A utan sparrspar  rostfritt stal  hérdat svart 8 M12 33 266695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.0120811 A utan spérrspar rostfritt stal  hardat svart 8 Mi12x1,5 33 26,6 69,513161,5 8 12 2,3 40 62
K1698.0110602 A utan sparrspar  rostfritt stdl  hérdat bla 6 M0 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.0110612 A utan sparrspar  rostfritt stdl  hérdat bla 6 M10x1 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.0120802 A utan spérrspar  rostfritt stal  hérdat bla 8 M12 33 26,6695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.0120812 A utan spérrspar  rostfritt stal  hardat bla 8 M12x1,5 33 26,6 69,513161,5 8 12 2,3 40 62
K1698.1110601 A utan sparrspar  rostfritt stdl  ohérdat svart 6 MI0O 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.1110611 A utan spérrspar rostfritt stdl  ohérdat svart 6 M10x1 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.1120801 A utan spérrspar  rostfritt stal  ohardat svart 8 M12 33266 695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.1120811 A utan sparrspar  rostfritt stdl  ohérdat svart 8 M12x1,5 33 26,6 69,5131615 8 12 2,3 40 62
K1698.1110602 A utan spérrspar  rostfritt stal  ohardat bla 6 MI0O 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.1110612 A utan spérrspar  rostfritt stal  ohardat bla 6 M10x1 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.1120802 A utan sparrspar  rostfritt stdl  ohérdat bla 8 M12 33 266695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.1120812 A utan spérrspar  rostfritt stal  ohardat bla 8 M12x1,5 33 26,6 69,5131615 8 12 2,3 40 62
K1698.0310601 C med sparrspar  rostfritt stdl  hérdat svart 6 M0 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.0310611 C med spérrspar  rostfritt stdl  hardat svart 6 M10x1 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.0320801 C med spéarrspar rostfritt stal  hardat svart 8 M12 33266 695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.0320811 C med sparrspar  rostfritt stdl  hérdat svart 8 M12x1,5 33 26,6 69,513161,5 8 12 2,3 40 62
K1698.0310602 C med spérrspar  rostfritt stdl  hardat bla 6 MI0O 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.0310612 C med spérrspar  rostfritt stdl  hardat bla 6 M10x1 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.0320802 C med spérrspar  rostfritt stdl  hardat bla 8 M12 33 266695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.0320812 C med spérrspar  rostfritt stdl  hardat bla 8 M12x1,5 33 26,6 69,513161,5 8 12 2,3 40 62
K1698.1310601 C med sparrspar  rostfritt stdl  ohardat svart 6 M0 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.1310611 C med sparrspar  rostfritt stdl  ohérdat svart 6 M10x1 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.1320801 C med spérrspar  rostfritt stdl  ohardat svart 8 M12 33266 695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.1320811 C med spérrspar  rostfritt stdl  ohardat svart 8 Mi12x1,5 33 26,6 695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.1310602 C med spérrspar  rostfritt stdl  ohardat bla 6 M0 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.1310612 C med spérrspar  rostfritt stdl  ohardat bla 6 M10x1 33223635111415 6 12 1,8 40 45
K1698.1320802 C med spérrspar  rostfritt stdl  ohardat bla 8 M12 33 266695131615 8 12 2,3 40 62
K1698.1320812 C med spérrspar  rostfritt stdl  ohéardat bla 8 M12x1,5 33 26,6 69,513161,5 8 12 2,3 40 62
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