
Åtdragningsmoment K1411

K1411 Friktionskoefficient 
μtot

Hål-Ø  
[mm]

Huvud-Ø 
[mm]

Spänningstvärsnitt  
[mm²]

Förspänningskraft 
FV [N]

Åtdragningsmoment 
MA [Nm]

M3 0,23 3,4 7 5,03 805 0,84

M4 0,23 4,5 9,2 8,78 1.405 1,94

M5 0,23 5,5 10,5 14,2 2.272 3,76

M6 0,23 6,6 13 20,1 3.216 6,47

M8 0,23 9 16,8 36,6 5.856 15,54

M10 0,23 11 20,6 58 9.280 30,39

M12 0,23 13,5 23,8 84,3 13.488 52,46

M16 0,23 17,5 29,7 157 25.120 125,87

M20 0,23 22 36 245 39.200 243,28

Kontaktyta / huvudanliggning av rostfritt stål A2 eller A4.
Friktionsvärde för gänga och huvudanliggning μtot = 0,23.
Förspänningskraft baserad på 80% av 0,2-%-töjningsgräns av Rp0,2 = 200 N/mm².


