Korsvred i plast antibakteriella med utstickande stélbussning, I";\p
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.S

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Termoplast polyamidférstarkt, antibakteriell, skiffergra RAL 7015.
Staldelar i rostfritt stal 1.4305.

Utforande:
Blanka stéldelar i rostfritt stal.

Anmarkning:
Korsvred med utstickande stélbussning &r Idmpliga for utfdranden med innergénga,
sarskilt tvérstiftsforbindningar.

Anvindning:
Korsvreden ar speciellt framtagna for insatser vid dkade hygienkrav. Den slutna
handtagskonturen med slat yta ar valdigt 1att att rengora.

De antibakteriella KIPP MEDIgrip-produkterna ar mycket verksamma mot

manga skadliga mikroorganismer, som bakterier, svampar och bland annat dven
multiresistenta bakterier (t.ex. MRSA).

| produkternas plastmaterial ingar permanenta mikrosilverpartiklar med
antimikrobiell verkan, vilket gor att effekten bibehélls under hela produktens livstid.

Verkningssitt:

Pa produktens yta stors skadliga mikroorganismers tillvaxt effektivt med

hjalp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterierna pa
MEDIgrip-produkterna (provning och bekraftelse genom ett ackrediterat
provningslaboratorium).

Mellan rengoringscyklerna &r infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter
avsevért lagre.

Fordelar:

Fukt- och rengdringsmedelsbestandigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar
(biokompatibilitet).

Korsvreden kan dras at och lossas utan verktyg.

Passar for manuell fixering och fastklamning. Olika géngstorlekar.

P& begéran:
Specialutforanden.

Anvindning:

Pa maskiner, apparater och anldggningar samt i anordningar som anvands i miljéer
med héga hygienkrav (t.ex. sjukhus, lakarmottagningar, rehab-center och inom
livsmedelsproduktionen). Anvéndning inom offentliga institutioner resp. institutioner
med hog besoksfrekvens (t.ex. vardhem och forskolor).
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form Material Komponentens Farg D D1 D2 H H2 H3 L
komponent yta grundkropp
K1794.1225052144X10 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M5 25 10 18 9 7 10
K1794.1225052144X15 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M5 25 10 18 9 7 15
K1794.1225052144X20 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M5 25 10 18 9 7 20
K1794.1232062144X10 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M6 32 135 22 12 95 10
K1794.1232062144X15 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M6 32 135 22 12 95 15
K1794.1232062144X20 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M6 32 135 22 12 95 20
K1794.1232062144X25 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M6 32 135 22 12 95 25
K1794.1232062144X30 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M6 32 135 22 12 95 30
K1794.1240082144X15 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M8 40 135 26 14 10 15
K1794.1240082144X20 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M8 40 135 26 14 10 20
K1794.1240082144X25 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M8 40 135 26 14 10 25
K1794.1240082144X30 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M8 40 135 26 14 10 30
K1794.1240082144X40 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M8 40 135 26 14 10 40
K1794.1240082144X50 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M8 40 135 26 14 10 50
K1794.1250102144X20 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M1I0 50 19 32 18 12 20
K1794.1250102144X25 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M0 50 19 32 18 12 25
K1794.1250102144X30 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M10 50 19 32 18 12 30
K1794.1250102144X40 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M10 50 19 32 18 12 40
K1794.1250102144X50 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M10 50 19 32 18 12 50
K1794.1250102144X60 L rostfritt stal blank skiffergra RAL 7015 M10 50 19 32 18 12 60
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 2/2



