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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Fjäderstål eller rostfritt stål 1.4122.

Utförande:
Blankt fjäderstål.
Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:
Skruvlåsbrickor används i spåret på en axel. De är normerade enligt DIN 6799 och
avsedda för mindre axlar.

Nominellt mått = Spårets diameter D2

Ritningsinformation:
1) Ospänt
2) Spänd

Ritningar

Artikelöversikt

skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799

Beställningsnr. Material
grundkropp

A D1 D2 D3 H M

K1940.0230 fjäderstål 1,94 3-4 2,3 6,3 0,6 0,64
K1940.0320 fjäderstål 2,7 4-5 3,2 7,3 0,6 0,64
K1940.0400 fjäderstål 3,34 5-7 4 9,3 0,7 0,74
K1940.0500 fjäderstål 4,11 6-8 5 11,3 0,7 0,74
K1940.0600 fjäderstål 5,26 7-9 6 12,3 0,7 0,74
K1940.0700 fjäderstål 5,84 8-11 7 14,3 0,9 0,94
K1940.0800 fjäderstål 6,52 9-12 8 16,3 1 1,05
K1940.0900 fjäderstål 7,63 10-14 9 18,8 1,1 1,15
K1940.1000 fjäderstål 8,32 11-15 10 20,4 1,2 1,25
K1940.1200 fjäderstål 10,45 13-18 12 23,4 1,3 1,35
K1940.0151 rostfritt stål 1,28 2-2,5 1,5 4,25 0,4 0,44
K1940.0191 rostfritt stål 1,61 2,5-3 1,9 4,8 0,5 0,54
K1940.0231 rostfritt stål 1,94 3-4 2,3 6,3 0,6 0,64
K1940.0321 rostfritt stål 2,7 4-5 3,2 7,3 0,6 0,64
K1940.0401 rostfritt stål 3,34 5-7 4 9,3 0,7 0,74
K1940.0501 rostfritt stål 4,11 6-8 5 11,3 0,7 0,74



K1940
Skruvlåsbrickor för axlar DIN 6799

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

A D1 D2 D3 H M

K1940.0601 rostfritt stål 5,26 7-9 6 12,3 0,7 0,74
K1940.0701 rostfritt stål 5,84 8-11 7 14,3 0,9 0,94
K1940.0901 rostfritt stål 7,63 10-14 9 18,8 1,1 1,15
K1940.0801 rostfritt stål 6,52 9-12 8 16,3 1 1,05
K1940.1001 rostfritt stål 8,32 11-15 10 20,4 1,2 1,25
K1940.1201 rostfritt stål 10,45 13-18 12 23,4 1,3 1,35


