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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet medel, 57° Shore A.

Utförande:
Förzinkat stål

Anmärkning:
O-formade dämpare har mycket mjuka fjädringsegenskaper och kallas därför även
lågfrekvenslager. De används för nästintill vibrationsfri lagring av instrument och
elektriska komponenter samt för fastsättning av lätta aggregat och finmekanisk
utrustning.
På grund av materialets sammansättning är gummidämpare kontaktfärgade, vilket
kan leda till nötningsspår och missfärgningar på t.ex. golv eller kontaktytor.
Ej kontaktfärgade gummidämpare av EPDM i ljusgrått finns tillgängliga på begäran.

Fjädringsegenskaperna hos de O-formade dämparna ökar i ordningen X, Y och Z.
Huvudbelastningsriktningen är de gängbultarnas längdaxel (Z-riktning).

Temperaturområde:
-30 °C till +80 °C
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Ritningar

Artikelöversikt

O-formade dämpare

Beställningsnr. B B1 D D1 G H L F1
N

K1933.01201257 9,5 9,5 10 6 M4 12,5 10 8
K1933.01401757 13 6 14 6 M4 17 10 18
K1933.02503057 20 12 25 12 M5 30 10 55


